
双转换 UPS

采用适合船运和海洋环境的优异设计

• 经 DNV 和 ABS 认证的 UPS

• 采用加强机械设计

• 易于安装，且安装组件可以通过螺栓或焊接方式与甲板 / 舱壁或
货架连接

• UPS 底部配备减震器

最高的可用性

• 具有自动旁路和功率因数校正功能的双转换在线 UPS

• 必要时可随时通过增加多达 4 个外接热插拔电池模块来获得更
长运行时间，支持系统运行可达数小时之久。

• 由于具有负载区段控制功能，因此能够远程有序关闭非关键系统，
从而在停电期间延长关键设备的运行时间。

• 电池可以热插拔而无需关闭连接的设备。

• 内部自动静态旁路开关

• 伊顿 ABM® 电池管理技术使用创新的三段式充电技术，可以防止
电池发生腐蚀并能将电池的使用寿命延长 50%。

功能完备

• 采用紧凑的塔式设计，可以安装在甲板或货架上

• 通过多语言液晶显示屏提供更强的配置功能。

• 适用于未接地的配电系统

• 额定功率因数为 0.9, 兼容高功率因数负载

• 可配置为变频器运行（50->60Hz 和 60->50Hz）

• 多种通讯方式几乎适用于任何网络环境。

Eaton 9130M UPS 数据手册

Eaton 9130M UPS 
1000/2000/3000 VA

多语言 LCD 显示器

适用于船舶或海上平台 , 为下列应用环境提供

优质的电力保护：

• 桥梁系统

• 导航系统

• 通信系统

• 小型计算机和自动化系统



技术规格

综述

用户界面 带有蓝色背光的图形 LCD，可显示英文、法文、德文、俄文和西班
牙文文本

LED 可以指示四种状态的 LED
拓扑结构 在线双转换

UPS 旁路 内部自动旁路

电气输入

标称电压 220/230/240V
电压范围 高达 120-276 VAC（取决于负载水平）

频率范围 40-70 Hz (50/60 Hz)

电气输出

功率因数 0.9
电压 220/230/240V ±3 %
频率调节(在线模式) ±3 Hz 

负载峰值因数 3 : 1

通信
通讯端口 标准的 RS-232 和 USB HID 端口
干节点输出 UPS ok/On Bypass/On Battery/Battery Low 报警

选配通许卡 用于在基于 SNMP 的网络中进行监控的 SNMP/Web 卡 
用于集成到工业环境和 BMS 的干节点继电器卡

环境
可闻噪音 <50 dB
工作环境温度 0˚C 至 +40˚C
储存温度 -20˚C 至 +40˚C（带电池），-25˚C 至 +55˚C（不带电池）
相对湿度 5-90% 无冷凝
符合标准
安全 IEC/EN 62040-1-1
性能 IEC/EN 62040-3

EMC IEC/EN62040-2，（发射，C1 类；抗扰性，C2 类），IEC/EN 60945

批准 CE、GS、DNV、ABS

内部电池 +1 EBM +2 EBMs +3 EBMs +4 EBMs
电池运行时间* 100% 负载 50% 负载 100% 负载 50% 负载 100% 负载 50% 负载 100% 负载 50% 负载 100% 负载 50% 负载

Eaton 9130 1kVA 船用型UPS 6 19 31 68 51 111 82 192 100 246
Eaton 9130 2kVA 船用型UPS 11 27 44 95 79 168 115 258 161 336

Eaton 9130 3kVA 船用型UPS 6 15 21 60 51 100 66 169 93 215

* 所显示的运行时间为功率因数为 0.9 时的数值。备份时间为估计值 , 可能会随设备、配置、电池寿命和温度等变化而有所不同

说明 零件编号 尺寸：高x宽x深* 重量

Eaton 9130 1kVA 船用型UPS 103007846-6591 363x330x411 mm 20 kg
Eaton 9130 2kVA 船用型UPS 103007847-6591 469x392x445 mm 33 kg

Eaton 9130 3kVA 船用型UPS 103007848-6591 469x392x445 mm 33 kg

* 配备安装套件和过滤器组件

选项 零件编号

9130-1kVA 船运滤波器 1029424
9130-2kVA 船运滤波器 1031246

9130-3kVA 船运滤波器 1029425

9130-1kVA 安装套件 1029426

9130-3kVA 安装套件 1029427

PW9130N1000T-EBM 103006438-6591

PW9130N3000T-EBM 103006440-6591

适用于 1kVA 的 2m EBM 电缆 152602868-001

适用于 2-3kVA 的 2m EBM 电缆 152602870-001
船运 UPS 需要符合 DNV 和 ABS 认证的安装套件和符合 IEC/EN 60945 标准的船运滤波器 
(EMC)

Eaton 9130M UPS 技术规格
1. 多语言图形化 LCD 显示器

2. 更换电池的面板

3. USB 端口 + 1 个串行端口

4. 干节点输出端子 + 1 个 EPO 
控制端口

5. EBM 电池单元连接端口

6. 输出插座 ( 可设置关断优先
级 )

7. 通讯卡槽
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