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市场需求趋势 
数据中心机房 最需要的就是供电稳定和

持续性，不能因为更换或升级监测模块

而引起断电等问题，确保负载电力的正

常持续供应。 

数据机房以及网络机房建设日渐趋向高功率密

度，大电流、大功率，需要对机柜总负载电流

上、下限设置，防止出现长时间、高负荷运行

造成机柜系统的过热，甚至引发火灾等严重安

全事故，对配电提出了可靠性要求。 

随着DCIM（数据中心基础设施管理）系

统在数据中心机房的应用和推广，需要

配电系统也能将机柜用电的电压、电流

、功率、电能、功率因素等数据上传

DCIM 系统。 

配电系统采集的机柜用电的电压、电流、功率、电

能、功率因素等数据可以进行有效可靠的运营监测

管理，既能帮助降低数据中心的运营成本，提高正

常运行时间和可靠性，使数据中心电力使用更高效

，也能实现现有的数据中心容量和资产管理。 

绿色
节能 

可靠性 

易于
管理 

可用性 

Presenter
Presentation Notes
随着云计算和物联网技术的迅速发展，数据机房建设也迎来了新的发展阶段，对电源分配产品有了更新更高的要求。
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新一代机房配电的魔法棒 
无论您拥有网络机柜、服务器机房，还是数据中心伊顿
FlexPDU都能为您提供易于配置的IT设备电源解决方案。 

特点： 
• 采用模块化设计，质量更高且定制方便 
• 提供多种输入插头和输出插座的配置选择 
• 轻量化设计 
• 无需工具即可安装 
• 热插拔监测计量模块 
• 通过网络计量模块支持远程访问 
• IEC输出插座标配用电设备插头锁紧功能 
• 兼容伊顿的智能电源管理软件系统(IPM) 
 
伊顿FlexPDU设计灵活，让您可以快速配置PDU，
从而能够节省时间、降低成本，减少风险。 
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产品优势价值 
伊顿FlexPDU既能帮助客户节省时间和成本，又能降低风险，给客户带来最大价值。 

配置快捷 安装简便 远程监测 

可灵活配置各种插座、
插头、断路器和浪涌保
护装置对FlexPDU进行
私人定制，满足您的一
切需求。 

安装兼容性高，支持支架
安装和挂钉安装。使用挂
钉方式，无需工具即可安
装。 

      可通过一拖四的方式级联连
接使用网页方式监测PDU运
行情况或者接入互联网远程
使用伊顿智能电源管理软件
系统(IPM)监测电流、电压和
功耗情况。 

节省时间 
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节省成本 

产品优势价值 

模块化设计 热插拔网络计量仪 组合解决方案 

采用模块化壳体设计，配

置轻松方便，而且成本更

低。 

无需切断电源，即可升级或

更换网络计量仪，确保IT设
备用电正常。 

       借助伊顿的整体电源和机柜解

决方案，可最大程度地降低数

据中心成本和复杂程度。 
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2 年 
标准保修期 

降低风险 

IEC锁紧插座 经过认证的插头和
插座 

高可靠性 

C13和C19 IEC插座带有

专业锁紧结构，可锁住用

电设备插头防止插头松脱。 
。 

各种国标规格和国际通用规

格的插头插座选型。 
每件产品在发货前均经过伊顿内部 
严苛质量测试。提供给客户2年标 
准保修期，同时提供延保服务。 

产品优势价值 
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FlexPDU主要分类 
基本型 

基本型适
用于机房
配电的基
本需求，
安全可靠，
经济实惠。 

 本地监测型 

本地监测型
适用于对机
房设备用电
情况需要精
确计量和监
测的场合。
该类型PDU
内置有LED显
示屏或LCD
显示屏，可
现场监测电
能参数数据。 

网络监测型 

网络监测型适用
于对机房设备用
电情况需要精确
计量和监测，且
需监测环境情况
和发送警报功能
的场合。该类型
PDU配合可热插
拔的计量模块，
除可现场实时监
测外，还可实现
网络远程访问查
看，并支持伊顿
智能电源管理软
件系统(IPM)。 
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输出插座类型 

国内常用的各类插座应有尽有，每条PDU支持
如上任意两种输出插座的组合，一切尽为您的
需求着想。 
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输入插头类型 
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本地计量模块( 本地监测型使用) 
1.显示屏 
2.运行状态指示灯（亮灭间隔1秒闪烁） 
3.重启按钮 
4.功能按钮（切换显示内容） 

主要性能 技术性能 

监测功能 

总负载电流的监测 

总输入电压的监测 

总功率的监测(仅LCD支持) 

总电能的监测(仅LCD支持) 

告警 
系统告警 

总负载电流超过额定值 

电压超过额定值 

告警方式 蜂鸣器蜂鸣 

复位功能 复位 RESET按键复位 
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网络计量模块( 网络监测型使用) 
1.显示屏 
2.RUN运行状态/KWH电能/ALM异常指示灯 
3.网络端口 
4.级联端口(SER) 
5.级联端口(LINK) 
6.菜单功能键 
7.UP键 
8.Down键 
9.重启按钮 
10.温湿度传感器端口 

主要性能 技术性能 

网络监测 
自带网络功能 远程通过网络查看PDU状态 

IPM 通过伊顿IPM软件实现多种设备集
中监测 

环境监测 带温湿度传感器接口，支持外接温
湿度传感器监测环境情况。 

网络计量模块除了具有本地计量模块功能外，还具有如下不同功能 
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网络计量模块( 网络监测型使用) 

FlexPDU通过一拖四的级联或者多台HUB网口协议链接，则可通过IP地址远程访问PDU并设置阈
值以及查看运行状态和了解报警信息。 

一拖四级联 

HUB网口协议链接 

172.18.138.220 

Presenter
Presentation Notes
一拖四级联优点：节省网络资源，共用1个IP地址，节省网络接口，1个网页可监测多个设备； 缺点：不能通过网络设置丛机阈值，需改成主机或本地屏幕设置。HUB网口协议链接优点：每台设备都是主机，都可通过网络更改设置，方便管理； 缺点：占用网络资源多，每台设备一个IP地址，查看不方便，需多个网页。
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如何选型 

  安全、可靠、经济实惠 X X X 

  模块化壳体设计 X X X 

  国标和国际插头与插座 X X X 

  IEC锁紧插座（可选） X X X 

  断路器和浪涌保护装置（可选） X X X 

  易于操作和设置 X X X 

  单相和3相选项 X X X 

  易于阅读的LCD和LED选项   X X 

  1%计量精度   X X 

  热插拔监测模块   X  X 

  通过网络和IPM进行远程监控     X 

  并机链接 (1拖4，共5个）     X 

  告警提示     X 

  环境传感器接口     X 

  兼容智能电源管理软件系统 (IPM)     X 

 
标准组件包括： 
• 经过IEC认证的插座（锁紧型） 
• 经过IEC认证的插头 
• 清晰的LED或LCD屏（本地/网络监测型） 
• 3米电源线 
• 伊顿空气断路器（选配） 
• 无需工具即可安装的挂钉 
• 2年保修期 
 

标准配置让您可以快速选择符合自身应用需求的PDU。 
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标准型号 
输入配置 输出配置     标准型号 

输入类型/额定值（A) 相位 插座类型：数量 断路器 安装方式 基本型 本地检测型 网络检测型 

IEC C14 10A 

1P 

8X C13 选配 1U/0U EFLXB00H     
12X C13 选配 1U/0U EFLXB01H     
16X C13 选配 0U EFLXB03 EFLXL03 EFLXN03 

IEC C20 16A 
12X C13 选配 1U/0U EFLXB02H EFLXL02H   
16X C13 选配 0U EFLXB21 EFLXL21 EFLXN21 
20X C13: 4X C19 选配 0U EFLXB22 EFLXL22 EFLXN22 

IEC60309 16A 18X C13：2X C19 选配 0U EFLXB10 EFLXL10 EFLXN10 
20X C13: 4X C19 选配 0U EFLXB04 EFLXL04 EFLXN04 

IEC60309 32A 20X C13: 4X C19 选配 0U EFLXB05 EFLXL05 EFLXN05 
IEC60309 16A 

3P 
36XC13:6XC19 选配 0U EFLXB3P00     

IEC60309 32A 6X C19 选配 0U EFLXB3P02     
3X C13: 6X C19 选配 0U EFLXB3P01     

GB1002 10A 

1P 

8X10A GB 选配 1U/0U EFLXBGB00H EFLXLGB00H   

GB1002 16A 

8X10A 万用 选配 1U/0U EFLXBWY00H     
12X10A GB 选配 1U/0U EFLXBGB02H     
16X10A GB 选配 0U EFLXBGB21 EFLXLGB21 EFLXNGB21 
20X10A GB: 4X16A GB 选配 0U EFLXBGB22 EFLXLGB22 EFLXNGB22 

32A接线盒 20X10A GB: 4X16A GB 选配 0U EFLXBGB05 EFLXLGB05 EFLXNGB05 

32A接线盒 3P 18X10A GB: 6X16A GB 选配 0U EFLXBGB3P00     

*除标准型号外，可支持定制规格 
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读懂型号，如何选型 

EFLXBGB05：伊顿FlexPDU ，基本型，国标输出口，0U竖装 

EFLXL02H：伊顿FlexPDU ，本地监测型，IEC输出口，1U横装 

EFLXNGB05：伊顿FlexPDU ，网络监测型，国标输出口，0U竖装 

伊顿品牌 
 
 

 
E 

FLexPDU
系列 

 
FLX 

产品类型 
 

B:基本型 
L:本地监测型 
N:网络监测型 

输出接口 
 
 
[ ]：IEC接口 
GB:国标接口 

顺序编号 安装方式 
 
 
[ ]：竖装0U 
 H：横装1U 
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竞品分析对比 
对比项 特点描述 Eaton APC Raritan 克莱沃 

快速配置 支持客制化输入输出接口类型和数量、空开、防雷等配置。
基本型、本地监测型和网络监测型快速选型。 √ 

不支持 不支持 
√ 

热插拔监测模块 升级和更换监测模块，无需断电，不影响用户用电 √ 不支持 不支持 √ 

模块化设计 一次成型的铝合金型材壳体，支持不同规格和长度的需求，
成本更优，运输成本更低。 √ 

钣金壳体 钣金壳体 
√ 

输出插座制式选型 IEC、GB、BS、NEMA等多种制式 √ 不支持 不支持 √ 

自锁功能输出接口 带锁定功能的IEC C13和C19规格的输出插座，保证用电的
安全性，无需更换客户线材。 √ 

不支持 不支持 
√ 

认证接口和线材 通过国际和国标认证的插头 √ √ √   

温湿度侦测（选配） 支持接入温度传感器 √ √ √ √ 

计量精度 1% 精度 √ √ √ 

链式网络管理 支持1拖4链式网络链接，节省IP资源。 √ √ √ √ 

远程通讯协议 通用网络协议，支持伊顿IPP/IPM 监控软件 √ 不支持 不支持 不支持 

快速安装 支持无工具安装在伊顿机柜中 √ 不支持 不支持 不支持 

多种安装方式 支持背后挂钉或两端支架安装，通用性强。 √ √ √ √ 
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