Conduit CAPRIPLAST GS

Codes commandes

vl RS

Certification
= EN 61386

Matériaux
Conduit métallique en acier galvanisé recouvert d’une gaine PVC et

d’une tresse en acier galvanisé

Spécificités techniques

Température d’utilisation en continu
-15°C a +70°C

Résistance a I’écrasement

D <25 % avec350 N

Avantages
Applications CEM

Haute résistance a I’abrasion

@ de conduit Rayonde  Cond.

Taille Externe Interne courbure (m) Référence
12 15,2 10,2 30,0 25 CAP321206
16 18,2 13,0 40,0 225 CAP321606
20 22,7 16,9 45,0 25 CAP322006
25 272 21,1 55,0 25 CAP322506
32 35,2 28,1 70,0 10 CAP323206
40 45,7 37,6 80,0 10 CAP324006
50 57,7 48,4 90,0 10 CAP325006

CAPRIPLAST GS est une gamme de conduits
métalliques flexibles composés d’un feuillard
en acier galvanisé enroulé en hélice avec
simple agrafage, recouvert d’une gaine en PVC
et d’une tresse d’acier galvanisé.

Proposant selon les raccords choisis une
protection IP54 ou IP65, CAPRIPLAST GS sait
répondre parfaitement aux besoins de
protection des cables dans les environnements
industriels, plus particulierement en présence
de forts risques d’abrasion ou de perturbations
électromagnétiques.

Utilisée conjointement avec nos raccords
CAPRIPLAST GS, elle offre une solution
compléte et fiable.
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