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1 1 Leitungsschutzschalter

Leitungsschutzschalter FAZ-NA-DC
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Beschreibung
FAZ-NA-DC

* Hochwertige Leitungsschutzschalter fiir
Gleichstrom-Anwendungen

* Kontaktstellungsanzeige rot - griin

« Klemmhilfe - Hintersteckschutz (gilt nicht fiir
FAZ-NA)

* Tristabiler Rastschieber - ermdg-
licht Ausbau aus einem bestehenden
Verschienungsverband

* Umfangreiches Zubehérprogramm
nachtréglich anbaubar

* Bemessungsstréme bis 40 A

* Ausldsecharakteristik C

* Bemessungsschaltvermdgen 10 kA nach
IEC/EN 60947-2

*Bis 125V DC pro Pol

* Klassifiziert fiir den Einsatz in

Bahnanwendungen
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xEffect Leitungsschutzschalter 1 2
FAZ-...-NA-DC Leitungsschutzschalter o

Bem.- Bem.- Bem.-Schalt-  Bem.- Bem.-Schalt-  SWD NFPA 79 Typen- Artikel-Nr. VPE
Strom Spannung vermdgen Spannung  vermdgen bezeichnung (Stk.)
Iy (A) nach nach nach nach

IEC/EN IEC/EN uL489 UL489

60947-2 60947-2 (v) (kA)

V) (kA)

Kennlinie C

SG56512

1-polig
: | 2 220 10 125 10 FAZ-C2/1-NA-DC 113752 12/120
2 ..'F - 3 250 10 125 10 FAZ-C3/1-NA-DC 113753 12/120
' 1‘ 4 250 10 125 10 FAZ-C4/1-NA-DC 113754 12/120
¥t ﬂf 5 250 10 125 10 FAZ-C5/1-NA-DC 113755 12/120
‘ i 6 250 10 125 10 FAZ-C6/1-NA-DC 11375 12/120
» 7 250 10 125 10 FAZ-C7/1-NA-DC 113757 12/120
8 250 10 125 10 FAZ-C8/1-NA-DC 113758 12/120
10 250 10 125 10 FAZ-C10/1-NA-DC 113759  12/120
13 250 10 125 10 FAZ-C13/1-NA-DC 113760  12/120
15 250 10 125 10 FAZ-C15/1-NA-DC 113761  12/120
16 250 10 125 10 FAZ-C16/1-NA-DC 113762  12/120
20 250 10 125 10 FAZ-C20/1-NA-DC 113763  12/120
25 250 10 125 10 FAZ-C25/1-NA-DC 113764  12/120
30 250 10 125 10 FAZ-C30/1-NA-DC 113765  12/120
32 250 10 125 10 FAZ-C32/1-NA-DC 113766  12/120
35 250 10 125 10 FAZ-C35/1-NA-DC 113767  12/120
40 250 10 125 10 FAZ-C40/1-NA-DC 113768  12/120
5655612.. 2-p0|ig
: ’ :' ; 2 440 10 250 10 FAZ-C2/2-NA-DC 137239 1/60
aal uill 3 500 10 250 10 FAZ-C3/2-NA-DC 137250  1/60
™ 4 500 10 25 10 FAZ-C4/2-NA-DC 137251 1/60
WY o lﬁr 5 500 10 250 10 FAZ-C5/2-NA-DC 137252 1/60
".-,.* { 6 500 10 250 10 FAZ-C6/2-NA-DC 120638 1/60
»» 7 500 10 250 10 FAZ-C7/2-NA-DC 120639 1/60
8 500 10 250 10 FAZ-C8/2-NA-DC 120640  1/60
10 500 10 250 10 FAZ-C10/2-NA-DC 120641  1/60
13 500 10 250 10 FAZ-C13/2-NA-DC 120642  1/60
15 500 10 250 10 FAZ-C15/2-NA-DC 120643  1/60
16 500 10 250 10 FAZ-C16/2-NA-DC 120644  1/60
20 500 10 250 10 FAZ-C20/2-NA-DC 120645  1/60
25 500 10 250 10 FAZ-C25/2-NA-DC 120646  1/60
30 500 10 250 10 FAZ-C30/2-NA-DC 120647  1/60
32 500 10 250 10 FAZ-C32/2-NA-DC 120648  1/60
35 500 10 250 10 FAZ-C35/2-NA-DC 120649  1/60
40 500 10 250 10 FAZ-C40/2-NA-DC 120650  1/60
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Leitungsschutzschalter
FAZ-...-NA-DC - Technische Daten
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Technische Daten

FAZ-..-NA-DC

Produktnorm
Klassifiziert nach
Aktuelle Priifzeichen gemal Aufdruck

UL 489, CSA C22.2 No. 5-02
IEC 61373, EN 45545-2

Anzahl der Pole 1,2

Mechanisch

Geréatebreite 1Pol=17,7 mm 2 Pole = 35,4 mm
Kappen-EinbaumaR 45 mm

Geréatesockelmall 105 mm

Geréatetiefe 60 mm

Klemmen Liftklemme / Ringdse

Klemmquerschnitt fest/solid/Litzendraht

1 Draht: #18-6 AWG (nur Cu)
2 Drahte: #18-10 AWG (nur Cu)

Klemmschraube

M5 (mit Schlitzschraube Pozidrive PZ2)

Anzugsdrehmoment #18-12 AWG: 2,4 Nm (21 Ib-in)
#10-8 AWG: 2,8 Nm (25 Ib-in)
#6 AWG: 4 Nm (36 Ib-in)
Aufschnappbar tristabil (auf DIN-Schiene nach IEC/EN 60715)

Fingersicher

nach VBG4, OVE EN-6

Kontaktstellungsanzeige rot / griin
Elektrisch
Bemessungsspannung U, 125V DC (1p)
250 V DC (2p)
Bemessungsstrom Iy 2,3,4,5,6,7,8,10, 13, 15, 16, 20, 25, 30, 32, 35, 40 A
BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimp 4KV (1.2/50) usek

Ausliosecharakteristik

Konventioneller Nichtausldsestrom l=1,001,

Konventioneller Ausldsestrom l=1351,

Referenztemperatur 25°C

Temperaturfaktor 0,5%/K

Sofortausldsestrom it 71 <l =151t (1) < 0,1 sek

Bemessungsschaltvermdgen 10 kA

Anzahl der elektrischen Schaltzyklen 6.000

Anzahl der mechanischen Schaltzyklen 10.000

Klimabestandigkeit nach |EC 60068-2-30 (25..55°C / 90..95% rel. Luftfeuchtigkeit)
Betriebstemperaturbereich -25°C bis +55°C

Schaltbild
1-polig 2-polig
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FAZ-...-NA-DC - Technische Daten

Auslosekennlinien FAZ-...-NA-DC

Kennlinien C - UL 489
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E.T-N

Powering Business Worldwide

Der Electrical Sector von Eaton ist ein weltweit fihrendes Unternehmen
mit tiefreichendem regionalem praktischem Know-how in den Bereichen
Stromverteilung und Stromkreisschutz, Stromqualitat, Notstromver
sorgung und Stromspeicher, Steuerung und Automatisierung, Lebens-
schutz und Sicherheit, strukturelle Losungen und Losungen fir raue und
gefahrliche Umgebungen. Durch End-to-End-Services, Vertriebskanale,
eine integrierte digitale Plattform und eine umfassende Kenntnis der
Branche treibt Eaton branchentbergreifend und weltweit das voran,
worauf es ankommt, und hilft Kunden bei der Losung ihrer kritischsten
Herausforderungen im Bereich des elektrischen Energiemanagements.

Weitere Informationen finden Sie unter Eaton.com.

Kontaktinformationen erhalten Sie unter https://www.eaton.com/
us/en-us/support/international-support-contacts.html

Fiir technische Fragen kontaktieren Sie bitte Ihr lokales Eaton Team.

Deutschland

Eaton Electric GmbH
Kunden-Service-Center
Postfach 1880

53105 Bonn

Internet: www.eaton.de

Auftragsbearbeitung

Kaufmannische Abwicklung / Direktbezug
Tel. +49 (0) 228 602-3702

Fax +49 (0) 228 602-69402

E-Mail: Bestellungen-Bonn@eaton.com

Kaufmannische Abwicklung / Elektrogrofthandel

Tel. +49 (0) 228 602-3701

Fax +49 (0) 228 602-69401

E-Mail: Bestellungen-Handel-Bonn@eaton.com
Technik

Technische Auskiinfte / Produktberatung

Tel. +49 (0) 228 602-3704

Fax +49 (0) 228 602-69404

E-Mail: Technik-Bonn@eaton.com

Anfragen / Angebotserstellung

Tel. +49 (0) 228 602-3703
Fax +49 (0) 228 602-69403
E-Mail: Anfragen-Bonn@eaton.com

Qualitatssicherung / Reklamationen

Osterreich
Internet: www.eaton.at

Wien

Eaton Industries (Austria) GmbH
Scheydgasse 42

1210 Wien, Austria

Tel. +43 (0) 50868-*

Fax +43 (0) 50868-3500
E-Mail: InfoAustria@eaton.com

After Sales Service
Eaton Industries GmbH
Hein-Moeller-StraRe 7-11

53115 Bonn

Tel. +49 (0) 228 602-3640

Fax +49 (0) 228 602-1789

Hotline +49 (0) 1805 223822

E-Mail: AfterSalesEGBonn@eaton.com

www.eaton.eu/aftersales

Schweiz
Internet: www.eaton.ch

Eaton Industries || GmbH

Electrical Sector

Im Langhag 14

8307 Effretikon

Tel. (DE) +41 (0) 68 458 14 14

Tel. (FR) +41 (0) 58 458 14 68

Fax +41 (0) 58 458 14 88

E-Mail (DE): EffretikonSwitzerland@eaton.com
E-Mail (FR): LausanneSwitzerland@eaton.com

Bestellungen

E-Mail: OrderEffretikon@eaton.com
Anfragen
E-Mail: AnfrageEffretikon@eaton.com

Anderungen der Produkte und der darin enthaltenen Informationen und
Preise in diesem Dokument sowie Fehler und Irrtimer sind vorbehalten.
Nur Auftragsbestatigungen und technische Dokumente von Eaton sind
bindend. Fotos und Bilder garantieren auch kein bestimmtes Layout oder
Funktionalitét. Ihre Verwendung, in welcher Form auch immer, bedarf der

Tel. +49 (0) 228 602-3705

Fax +49 (0) 228 602-69405

E-Mail: Qualitaetssicherung-Bonn@eaton.com
Zentrale

Tel. +49 (0) 228 602-5600

Fax +49 (0) 228 602-5601

Eaton

EMEA Headquarters

Route de la Longeraie 7
1110 Morges, Switzerland

© 2022 Eaton

Alle Rechte vorbehalten
Publikationsnummer CA003033DE
Artikel Nummer 304266-MK

Eaton ist ein eingetragenes Warenzeichen.

Alle anderen Marken sind Eigentum
Februar 2022 Ihrer jeweiligen Eigentimer.

vorherigen Genehmigung von Eaton. Gleiches gilt fir Marken (insbesondere
Eaton, Moeller, und CutlerHammer). Es gelten die Allgemeinen
Geschéaftsbedingungen von Eaton, wie verwiesen auf den Eaton Internet-
Seiten und den Eaton Bestellbestatigungen.
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Folgen Sie uns auf Social Media, um die aktuellen

Produkt- Supportinformationen zu erhalten.



