
微型断路器Xpole-x系列

微型断路器Xpole-x系列产品简页

产品描述

• 电气/机械寿命达到业内最高要求 10000次/20000次

• 断路器可上下进线

• 外观设计时尚新颖

• 全系列具有窗口指示

• 双稳态安装卡扣设计，方便用户拆卸

优越的短路限流能力

• 高效稳定限流，各种短路相位

角均能做到高品质限流。

• 达到 I E C规定最高的3级限

流，且能量控制在规定能量值

的50%左右。

漏电保护可靠性高

线路板自动焊接

线路板与线圈自动焊接，保证品

质一致性。

线路板可靠设计

新一代专用集成芯片(CMOS工
艺、数字电路 )，确保可靠动

作。RC电路，破坏自激条件，

防止误动作。
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高可靠性金属机构

• 通过仿真得到最优尺寸链，机构参数合理，动作可靠；

• 操作机构主要受力零件采用了尺寸低蠕变性金属材料，机构更加

稳定；

• 机构零件少，尺寸链稳定性高；
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产品类别
PL9X
PL10X
PL91X

= 6kA MCB
= 10kA MCB
= 6kA 1 模 MCB

产品类别
PLD91X
PLD101X
PLD9X

= 36mm 宽 1N 6kA RCBO，N 相可断
= 36mm 宽 1N 10kA RCBO，N 相可断
= 6kA RCBO 1N，3N，N 相不可断开

额定剩余动作电流
003
01
03

= 30mA
= 100mA
= 300mA

敏感性
AC
A

= 交流分量漏电
= 直流分量漏电

脱扣曲线
B
C
D

= B 型
= C 型
= D 型

极数
缺省
1N
2
3
3N
4

= 1P
= 1P+N
= 2P
= 3P
= 3P+N
= 4P

极数
1N
2
3
3N
4

= 1P+N
= 2P
= 3P
= 3P+N
= 4P

* PLD91X,PLD101X 只有 1N

脱扣曲线
C
D

= C 型
= D 型

*PLD101X 无 D 型

额定电流 In
6A,10A,16A,20A,25A,
32A,40A,50A,63A
*PL91X 无 50A,63A

额定电流 In
6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,
50A,63A
*PLD91X,PLD101X 无 50A,63A

小型断路器

带过流保护的漏电断路器

eROUAX 2 32 D- - -

产品类别
eROUAX = 自恢复式过 / 欠压保护器

敏感性
缺省
D

= 上进下出
= 下进上出

极数
2
4

= 1P+N
= 3P+N

额定电流 In
32A,40A,50A,63A,80A

自恢复式过 /欠压保护器
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产品类别
PLHTX = 125A 大电流 MCB

产品类别
ISX = 负荷隔离开关

脱扣曲线
C
D

= C 型
= D 型

极数
1
2
3
3N
4

= 1P
= 2P
= 3P
=3P+N
= 4P

极数
1
2
3
4

= 1P
= 2P
= 3P
= 4P

额定电流 In
63A,80A,100A,125A

额定电流 In
32A,40A,50A,63A,80A,
100A,125A

大电流小型断路器

负荷隔离开关

ZX-SCH 230 25 40/ -

产品类别
ZX-SCH = 建筑用接触器

额定电流 In（AC1）
25A,40A,63A

建筑用接触器

控制线圈电压等级
230
24

= 220~230VAC 50/60Hz
= 24VAC 50/60Hz  

* 只有额定电流 25A 产品
有 24VAC 线圈电压

功能
40
04
22
31
20

= 4 常开
= 4 常闭
= 2 常开 2 常闭
= 3 常开 1 常闭
= 2 常开

* 04 只有 25A 产品有，
20 只有 40A 和 63A 产品有

ZPX ASA 230- /

产品类别
ZPX

ZX

= 辅助触点，报警触点，
   分励脱扣器类
= 欠压，过压，
   过欠压脱扣器类

功能
IHK
NHK
ASA
USA
OSA
OUSA

= 辅助触点
= 报警触点
= 分励脱扣器
= 欠压脱扣器
= 过压脱扣器
= 过欠压脱扣器

脱扣电压等级
24
48
230

230

= 12 ～ 24VAC/DC
= 48VAC/DC
= 110 ～ 415VAC/110-130VDC   
    ( 分励脱扣器 )
= 230V ( 欠压 / 过压 /
   过欠压脱扣器 )

附件


