LOFCLEAR™ 100-Filterbeutelreihe

LOFCLEAR 100-Filter-
beutel von Eaton
eignen sich fUr eine
Vielzahl von Anwen-
dungen, wie die
Filtration hochreiner
FlUssigkeiten mit
geringer Partikel-
konzentration, Ol-
adsorption, Aktivkohle-
abtrennung und vielen
mehr.

Leistungsfahige und kostengunstige
Filterbeutel fur absolute Anwendungen

LOFCLEAR 100-Filterbeutel
verfiigen {iber drei festvernihte
Filterlagen, die an den
SENTINEL®-Dichtungsring
angeschweil3t sind. Diese
Filterbeutel bieten Effizienzen

von mehr als 99 % fiir eine Viel-
zahl von Abscheideraten und
Schmutzaufnahmekapazitdten von
bis zu 250 g.

Eigenschaften

und Vorteile

M Filterlagen aus schmelzge-
blasenem Polypropylen helfen,
die Fliissigkeit nach und nach
zuverldssig zu reinigen

H Der patentierte SENTINEL®-
Dichtungsring ermdglicht eine
zu 100 % bypassfreie Filtration

M 100 % reine Polypropylenfasern
ohne Avivagen
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M Die AuBenlage aus
Polypropylen-Spinnvlies
verhindert Fasermigration
nahezu vollstdndig

MW Das Material ist silikonfrei und
enthalt keine lackstérenden
Substanzen’

B Ermdglicht absolute Filtration in
vielen Anwendungen, in denen
derzeit aus Kostengriinden
Standardfilterbeutel verwendet
werden

M Die Faserstruktur des Filter-
beutelmaterials schert Gele und
bindet sie im Inneren

M Eaton empfiehlt nachdriicklich
den Einsatz einer Einbauhilfe,
die das Einsetzen des Filter-
beutels in das Beutelfilter-
gehduse vereinfacht und
fiir die richtige Ausrichtung
des Filterbeutels im Beutel-
aufnahmekorb sorgt

Filterspezifikationen

Material
Schmelzgeblasenes Polypropylen

Auf3enlage
Spinnvlies aus Polypropylen

Dichtungsring
GeschweiBter SENTINEL-
Dichtungsring aus Polypropylen

Abscheideraten?
4,5,10, 15, 20, 30, 40 pm
bei einer Effizienz > 99 %

Abmessungen/Parameter

GrofBen
01: @180 x 430 mm L
02: 2180 x 810 mm L

Filterflachen
01: 0,24 m?
02: 0,48 m?

Max. Betriebstemperatur
90°C

Max. Differenzdruck

2,5 bar

Empfohlener
Differenzdruck
bei Filterwechsel®
0,815 bar

Max. Durchflussraten*
01: 8 m¥h
02: 15 m3h




LOFCLEAR 100-Filterbeutelreihe

Geschweildter
SENTINEL-Dichtungsring

Abscheideeffizienz

PartikelgréBen (pm) bei einheitlichen
Abscheidungseffizienzen (%)

Max. Betriebs-
temperatur
F"C)

Ap (bar)
GroRe 02

bei 10 m¥/h

>60% | >90% | >95% | >99%

113/123 05 1

114/124 0,75 2
115/125 15 35
116/126 2 6
118/128 25 35
119/129 15 25
130 6 14
135 1 6
Bestellinformationen
Reihe/Material
LCR: Schmelzgeblasenes
Polypropylen

2 4

3 5

8 10

13 15

37 40

27 30

15 20

8 10

AufBBenlage

T: Spinnvlies aus
Polypropylen

0,025 90
0,02 90
0,01 90

<0,01 90

<0,01 90

<0,01 90
0,05 90
0,02 90

Verpackung

25 - 50: Filterbeutel/Box
L: Gr6RBe der Box

LCR

-123 -

—

02 E

|| -25L

Typen ————

LCR: 113/123, 114/124, 115/125,
116/126, 118/128, 119/129,
130, 135

|— GrofRen

|— Dichtungsring

01: 3180 x430 mm L E: GeschweilSter

02: 2180 x 810 mm L

aus Polypropylen

' Basierend auf einem anerkannten Lackvertraglichkeitstest (siehe Dokument QUC-STA-10).
2 Referenzwerte basierend auf einem einmaligen Testdurchlauf unter Umgebungsbedingungen im Labor mit ISO-Teststaub in Wasser bei 10 m3/h/GréRe 02.
* Abhéngig von den jeweiligen Anwendungsanforderungen.

* Fir Fltissigkeiten mit einer dynamischen Viskositét von 1 mPa-s bei 20 °C.
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Nordamerika

44 Apple Street

Tinton Falls, NJ 07724
Gebuhrenfrei: 800 656-3344
(nur innerhalb Nordamerikas)

Tel: +1 732 212-4700

Europa/Afrika/Naher Osten
Auf der Heide 2
53947 Nettersheim, Deutschland

Tel: +49 2486 809-0

Friedensstrale 41
68804 AltluBheim, Deutschland

Tel: +49 6205 2094-0

An den Nahewiesen 24
55450 Langenlonsheim, Deutschland

Tel: +49 6704 204-0

China

No. 3, Lane 280,

Linhong Road

Changning District, 200335
Shanghai, China

Tel: +86 21 5200-0099

Singapur
100G Pasir Panjang Road #07-08
Singapur 118523

Tel: +65 6825-1668

SENTINEL-Dichtungsring

. . . DE
Fiir weitere Informationen EF-FTB-05a
kontaktieren Sie uns per E-Mail unter 01-2021

filtration @eaton.com oder online
unter eaton.com/filtration

© 2021 Eaton. Alle Rechte vorbehalten. Samtliche Handels-
marken und eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum

der jeweiligen Unternehmen. Sémtliche in diesem Prospekt
enthaltenen Informationen und Empfehlungen hinsichtlich
der Verwendung der hierin beschriebenen Produkte basieren
auf Prifungen, die als zuverlassig angesehen werden.
Dennoch obliegt es der Verantwortung des Benutzers, die
Eignung dieser Produkte fur seine eigene Anwendung
festzustellen. Da die konkrete Verwendung durch Dritte
auRerhalb unseres Einflussbereiches liegt, Gbernimmt Eaton
keinerlei ausdriickliche oder stillschweigende Gewahr-
leistung fur die Auswirkungen einer solchen Verwendung
oder die dadurch erzielbaren Ergebnisse. Eaton Gibernimmt
keinerlei Haftung in Zusammenhang mit der Verwendung
dieser Produkte durch Dritte. Die hierin enthaltenen Informa-
tionen sind nicht als absolut vollstandig anzusehen, da
weitere Informationen notwendig oder wiinschenswert sein
konnen, falls spezifische oder auRergewohnliche Umsténde
vorliegen, beziehungsweise aufgrund von geltenden
Gesetzen oder behordlichen Bestimmungen.
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