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さまざまなろ過用途
向けの最先端ソリュ
ーション
Eaton は、バッグフィルターハウジングのトップ
メーカーです。 独創的なイノベーションは、標準
的な用途のみならず、 極めて要求の厳しい用途
にも適した、ろ過効率を向上させる非常に多様
なハウジングの基礎となっています。

当社選りすぐりのシングルバッグフィルターハ
ウジングは、 完全なろ過能力を要する要求の厳
しい用途に適したものから、 特に費用重視の用
途や中間的用途向けに設計された高品質ハウ
ジングまで、多岐にわたります。 最大で12個の
個別フィルターバッグを収容するマルチバッグ
フィルターハウジングは、さまざまな設計タイプ
を多数ご用意しており、最大で432 m3/hr の流
量を実現します。 当社は世界各地に生産施設が
あり、標準設計を現地仕様に合わせてカスタマ
イズすることも可能です。

Eaton は、標準用途向けの経済的な縫製フィ
ルターバッグから、より要求の厳しいa用途向け
の溶着多層バッグに至るまで、 あらゆるフィル
ターバッグをご用意しており、その数は合計で
1500種類を超えています。

Eaton のシングルおよびマルチバッグフィルタ
ーハウジングの一連の製品シリーズには、 ステ
ンレス鋼から専用開発された素材に至るまで、 
さまざまな材料が使われています。このため、 
Eaton はあらゆる用途や予算に合わせた適切
なソリューションを提供することが可能で
す。 Eaton のバッグろ過システムは、 世界中の
お客様の効率性、 安全性、 使いやすさのニーズ
にお応えします。



   バッグフィルターハウジング

MODULINE マルチバッグフ
ィルターハウジングシステム 
は、連続ろ過と流量増加を実現
します。このフレキシブルなシ
ステムは、2～8個のシングルバ
ッグフィルターハウジングを使
用する、高効率の小型アセンブ
リです。省スペース設計により、
ハウジングユニットやバンクを
追加して容易に拡張可能です。

TOPLINE DUAL トップライ
ンデュアルはトップライン・シリ
ーズの利点とコンパクトな2バ
ッグ設計の両者を併せ持って
います。特徴としては一体式の
上蓋をアイ・ボルトで閉め込み、
調節可能な脚が標準装備され
ています。

ECOLINE シングルバッグフ
ィルターハウジングは、費用重
視の用途のためのコスト効率
の高いソリューションです。便
利なVクランプとねじ山付きカ
ップリングを備えています。ユ
ニットはステンレス鋼製で、03
、04サイズのフィルタ ーバッグ
を使用します。

FLOWLINE シングルバッグフ
ィルターハウジングは、01また
は 02フィルターバッグサイズ
向け の、ステンレス製汎用型フ
ィルターです。異なる配管設計
への適用が可能です。開きやす
いカバー には、一体型ハンド
ル、1/4インチのベントまたは
ゲージポート、およびアイボル
トと リングナットが備えられて
います。

SIDELINE シングルバッグフ
ィルターハウジングは、中価格
帯の鋳造フィルターです。ほと
んどの重工業用途に適してい
ます。ろ過されていない液体の
漏出を防止し、クリーンかつ容
易なフィルターバッグ交換を実
現します。ステンレス鋼製です。

MAXILINE マルチバッグフ
ィルターハウジングは、頻繁な
フィルターバッグ交換が必要
な大容量用途向けです。1つの
ハウジングに3～12個のフィル
ターバッグを使用する、さまざ
まな構成に利用可能です。各
種入出口ノズル位置およびサ
イズ、材質選択、クイックロック
(QIC-LOCK TM)装置のオプショ
ンをご用意しています。

POLYLINE シングルバッグフ
ィルターハウジングは、ガラス
繊維強化ポリプロピレンまたは
PVDFで構成されています。優れ
た耐腐食性と高圧/高温性能が
特長です。

TOPLINE シングルバッグフィ
ルターハウジングはステンレス
鋼製で、その高性能デザインか
ら鋳造部品に至るまで、すべて
がトップクラスの性能を誇りま
す。トップエントリー設計により
上部空間を必要とせず、気密性
を改善するカバーを通って液
体の流れが調整されるため、製
品損失が低減され、フィルター
バッグの交換もよりきれいな状
態で行えます。



仕様コード

Eaton のアクセサリ、消耗品、スペアパーツ
Eaton の豊富なフィルターハウジングアクセサリにより、複 
雑さや独自性に関わらず、用途の仕様に正しく合ったハウ ジ
ングのカスタマイズ設計が可能となります。また、アクセ サ
リを使用して、用途のプロセスや要件を改善することも 可能
です。たとえば、ディスプレースメントバルーンの使用により
フィルター バッグの交換が容易になり、磁気粒子が存在す
る用途で は、LOFNETICマグネットインサートを使用するこ
とでフィルターバッグの寿命が延長されます。

QIC-LOCK™ MAXLINE ハ
ウジング（オプション）
革新的なQIC-LOCK開閉機構
は、生産性と安全性が最優先さ
れる環境で作業するユーザー 
の要望に応えます。安全、シンプ
ル、迅速な操作が可能です。作
業者は、定位置に立ってハンド
ホイールを回し、カバーを開くこ
とができます。ハウジング周り 
に立ち入ってあれこれ動いた 
り、従来のボルト締めクロージ 
ャーのように工具を使用したり
する必要はありません。

    製品コード
V
 
VクランプタイプT
ボルトタイプ
M モジュー ルタ
イプ

04
 
バッグ数量
01, 02, 03,
04, 05, 06,
07, 08, 10,
12

02                  –
 
バッグサイズ
01サイズ
02サイズ
03サイズ
04サイズ

BB
 
材質
AB - SUS 316
BB - SUS 304
PO - ポリプロピレン

10                 –
 
最大使用圧力
06 - 0.6 MPa
09 - 0.9 MPa
10 - 1.0 MPa
16 - 1.6 MPa

100        
 
接続口径
025 - 1インチ
040 - 1-1/2インチ
050 - 2インチ
080 - 3インチ
100 - 4インチ
125 - 5インチ
150 - 6インチ
200 - 8インチ
250 - 10インチ

J        
 
接続タイプ
B - BSP めねじ
P - PT めねじ
A - ANSI フランジ
D - DIN フランジJ
J - JIS フランジ

MBF                –
 
EBF-ECOLINE 
SBF-SIDELINE 
FBF-FLOWLINE 
TBF-TOPLINE 
PBF-POLYLINE 
MBF-MAXILINE
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シリーズ タイプ*
m3/h Mpa °C L kg N1/N2

 ECOLINE EBF EBF-0103-BB(AB)09-025P 
EBF-0104-BB(AB)09-040P

1 
1

03 
04

6 
12

SUS 
SUS

0.9 
0.9

120 
120

3 
4.5

3.5 
4.5

1インチ 
1-1/2インチ

PT 
PT

 SIDELINE SBF SBF-0103-BB(AB)16-025P 
SBF-0104-BB(AB)16-040P

1 
1

03 
04

6 
12

SUS 
SUS

1.6 
1.6

150 
150

3 
4.5

12 
13

1インチ 
1-1/2インチ

PT 
PT

 FLOWLINE FBF FBF-0101-BB(AB)10-050P 
FBF-0102-BB(AB)10-050P

1 
1

01 
02

18 
36

SUS 
SUS

1 
1

120 
120

15.5 
27

17 
23

2インチ 
2インチ

PT 
PT

 TOPLINE TBF TBF-0101-BB(AB)10-050J 
TBF-0102-BB(AB)10-050J

1 
1

01 
02

18 
36

SUS 
SUS

1 
1

150 
150

13.3 
27.3

36 
42

2インチ 
2インチ

フランジ 
フランジ

 TOPLINE RBT RBT-1BS(AB)J 
RBT-1BS(AB)LJ

1 
1

01 
02

18 
36

SUS 
SUS

1 
1

150 
150

14 
28

35 
45

2インチ 
2-1/2インチ

フランジ 
フランジ

 POLYLINE PBF PBF-0101-PO10-020A 
PBF-0102-PO10-020A

1 
1

01 
02

18 
36

PP 
PP

1 
1

50 
50

13.3 
27.3

24 
30

2インチ 
2インチ

フランジ 
フランジ

 TOPLINE RBT-2 RBT-2BS(AS)LJ 1+1 02 72 SUS 1 150 56 80 2-1/2インチ フランジ

 MODULINE MFBF MFBF-0202-BB(AB)10-050J 1+1 02 72 SUS 1 150 68 165 2インチ フランジ

 MAXILINE VMBF VMBF-0302-BB(AB)10-100J 
VMBF-0402-BB(AB)10-125J

3 
4

02 
02

108 
144

SUS 
SUS

1 
1

150 
150

140 
205

180 
220

4インチ 
5インチ

フランジ 
フランジ

VMBF-0502-BB(AB)10-150J 
VMBF-0602-BB(AB)10-150J

5 
6

02 
02

180 
216

SUS 
SUS

1 
1

150 
150

320 
320

220 
220

6インチ 
6インチ

フランジ 
フランジ

VMBF-0702-BB(AB)10-200J 
VMBF-0802-BB(AB)10-200J

7 
8

02 
02

252 
288

SUS 
SUS

1 
1

150 
150

425 
425

460 
460

8インチ 
8インチ

フランジ 
フランジ

VMBF-1002-BB(AB)10-200J 
VMBF-1202-BB(AB)10-200J

10 
12

02 
02

360 
432

SUS 
SUS

1 
1

150 
150

660 
660

665 
665

8インチ 
8インチ

フランジ 
フランジ

 MAXILINE MBF MBF-0302-BB(AB)10-100J 
MBF-0402-BB(AB)10-125J

3 
4

02 
02

108 
144

SUS 
SUS

1 
1

150 
150

140 
205

180 
220

4インチ 
5インチ

フランジ 
フランジ

MBF-0502-BB(AB)10-150J 
MBF-0602-BB(AB)10-150J

5 
6

02 
02

180 
216

SUS 
SUS

1 
1

150 
150

320 
320

220 
220

6インチ 
6インチ

フランジ 
フランジ

MBF-0702-BB(AB)10-200J 
MBF-0802-BB(AB)10-200J

7 
8

02 
02

252 
288

SUS 
SUS

1 
1

150 
150

425 
425

460 
460

8インチ 
8インチ

フランジ 
フランジ

MBF-1002-BB(AB)10-200J 
MBF-1202-BB(AB)10-200J

10 
12

02 
02

360 
432

SUS 
SUS

1 
1

150 
150

660 
660

665 
665

8インチ 
8インチ

フランジ 
フランジ

最大処理流量
2

材
質

1

最
大

使
用

圧
力

最大許容温度**

ハウジング容量

ハウジング重量

流出入口接続部（インチ）

タイプ
バッグ数量

バッグサイズ

* タイプ番号はステンレス鋼製のものです。 ** シール素材によって異なります 



自動車 
前処理槽のろ過、電着/ トップコ
ートおよびクリアコート/プライ
マー工程のろ過、塗装リングラ
インのフィルター、部品洗浄液、
ドローイングコンパウンド、潤
滑剤、金属加工液、ポンプ流入
口のフィルター。
化学  
触媒回収、パイプスケールの除
去、水性加工液の精製、アルカ
リ性液、酸性液、溶剤、エマルジ
ョンおよび分散液のろ 過、樹脂
からのゲル除去。精製化学産業
の活性炭や触媒の除去は、化学
処理における過酷な用途の代
表的な例です。Eaton フィルタ
ーバッグは、高い効率性のみな
らず、長い寿命と優れた信頼性
に関する要件にも対応します。
電子部品  
ウェハおよびチップ処理、電解
エッチング槽、光化 学研磨、高
純度水ろ過、コスト効率改善の

ための各種メンブレンろ過プロ
セスの前ろ過。Eaton フィルタ
ーバッグは、必要とされる純度、
効率性、安定した性能をお約束
します。
食品および飲料  
ワイン、スピリッツ、ビールのろ
過、食用油からの粒子除去、セ
ルロースからのカーボンブラッ
ク除去、ゼラチンに含まれる粘
液除去、液糖、濃縮ジュース、コ
ーンシロップ の精製、スターチ
処理、牛乳加工、ソフトドリンク。
大部分のEatonフィルターバッ
グは、FDA およびECの食品処
理基準に適合し、これらの用途
に固有のさまざまな要求に対
応可能です。
金属加工 
作動油のろ過、前処理システム
のろ過、貴金属の回収、金属加
工液、ドローイングコンパウン
ド。部品洗浄装置に は、部品に
残る汚れを最小限に抑えるた

めに、当社のフィルターバッグ
が使用されています。
塗料およびラッカー 
凝集物の除去、塗料凝固物の除
去、溶剤ろ過、貯蔵汚染物の除
去、充填ライン、塗料混合ライ
ン、モノマー精製。
石油化学  
潤滑油のろ過、燃料添加剤、原
油の二次回収、アミ ン溶液ろ
過、グリコール液ろ過、ガス精製
プロセス、蒸溜および分解プロ
セス、アミン洗浄器、沖合のフィ
ルターステーション、石油掘削、
噴射液。
医薬品 
高価な活性成分の回収、触媒回
収、活性炭の浄化および除去、
ゼラチン/ホルモン/ ビタミン抽
出物のろ過、ハーブ混合物の精
製、血しょうからのタンパク質除
去、生理食塩水のろ過。
 

樹脂、プラスチック、イン
ク、およびコーティング 
オイルおよびポリマーのろ過、
分散、バッチ重合、缶コーティン
グ用樹脂、プラスチック配合、印
刷用インク、プラスチック処理、
紙コーティン グ、高純度インク
ジェット液のろ過。
水処理 
井戸水ろ過、水処理プラント、沈
泥除去、パイプスケール除去、
海水からの砂および藻類の除
去、イオン交換樹脂回収、カル
シウム堆積物の除去、水処理に
使用された薬品のろ過、冷却塔
設備からの粉塵除去。

用途

500 μmを超える粗ろ過
10 μmを超える中間ろ過
10 μm未満の精密ろ過

前ろ過
安全ろ過
大容量
バッチろ過
循環ろ過
連続ろ過

溶剤、塗料
油脂
触媒、活性炭
酸、塩基
石油化学
水、廃水

化学産業
医薬品
金属洗浄
自動車
電子部品
食品および飲料
塗料およびラッカー
水処理
めっき処理
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詳細は filtration@eaton.com  
に電子メールでお問い合わせいただくか 
www.eaton.com/filtration にアクセス
の上、ご確認ください
© 2024 Eaton. 無断転載を禁止します。表示されている商標
および登録商標はすべて、各所有者の所有物です。このパン
フレットの製品の使用に関して記載されている情報および推
奨事項はすべて、信頼できる試験に基づいています。ただし、
これらの製品の使用に関する適合性を判断するのは、使用者
の責任です。 Eaton は、他者による実際の使用を管理できな
いため、当該使用の効果や得ら れる結果については、明示的
にも暗黙的にも保証しません。Eaton は、他者による当該製
品の使用に起因する責任 を一切負いません。適用される法
律や政府規制により、特 定のまたは例外的な条件または状
況が存在するときは、 詳細な情報が必要または望ましい場
合があるため、ここに記載の情報は、絶対に完全なものとし
て見なされるべきではありません。

北米
18684 Lake Drive East 
Chanhassen, MN 55317
通話料無料: 800 656-3344  
(北米のみ）
電 話: +1 732 212-4700

ヨーロッパアフリカ中東
Auf der Heide 2 
53947 Nettersheim, Germany
電 話: +49 2486 809-0

Friedensstraße 41  
68804 Altlußheim, Germany
電 話: +49 6205 2094-0

An den Nahewiesen 24 
55450 Langenlonsheim, Germany
電 話: +49 6704 204-0

中華圏
No. 7, Lane 280, 
Linhong Road  
Changning District, 200335  
Shanghai, P.R. 中国
電 話: +86 21 2899-3687

アジア太平洋地域
100G Pasir Panjang Road  
#07-08 Interlocal Centre 
Singapore 118523
電 話: +65 6825-1620
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