Disjuntor Motor e MOELLER

Série PKZ Conjunto de Partida SERIES
{f ‘
I
fj | Solucao completa para protecao
I o
f e acionamento de motores

Powering Business Worldwide




Automotivo

Aeroespacial

Potéencia para
0S Negocios No
mundo todo

Eaton fornece energia para centenas de
produtos atendendo a demanda mundial do
mercado atual em constante mudanca.
Ajudamos nossos clientes do mundo todo

a gerenciar a energia necessaria para
construgoes, avioes, caminhoes, carros,
maquinarios e empresas em geral. Tudo feito
para minimizar o consumo de recursos.

Transporte de préxima
geracao

A Eaton impulsiona o desenvolvi-
mento de novas tecnologias - desde
sistemas hibridos de emiss3o e
transmissao até componentes de
motores avangados - que reduzem o
consumo de combustivel e emissoes
em caminhdes e carros.

Expectativas Elevadas
Continuamos a expandir nossas
solugdes e servicos para a industria
aeroespacial a fim de atender as ne-
cessidades das novas plataformas de
aviacao inclusive o ousado mercado
de jatos leves e extra leves.

Ampliacao de

Nnosso potencial

Nossas solucoes hidraulicas combi-
nam servicos e suportes locais com
um portfdlio inovador de solucoes
para conducao de fluidos a fim de
atender as necessidades de projetos
globais de infra-estrutura, inclusive
barragens, canais e represas.

Potencializacao de
Construcoes e Negocios

Ecolégicos

O Electrical Group da Eaton é lider
no fornecimento de solucoes de
controle e distribuicao de energia
elétrica de qualidade que otimizam
a energia melhorando sua qualidade,
seguranca e confiabilidade. Nossas
solugoes oferecem um crescente
portfolio de produtos e servicos
ecologicos tais como auditorias de
energia e monitoramento de consu-
mo de energia em tempo real.

O Sistema de Energia em Corrente
Alternada e Continua (UPS) da Eaton,
o0 acionamento de velocidade varia-
vel e controle de iluminagao ajudam
conservar a energia € aumentar sua
eficacia.



Imagens meramente ilustrativas

Disjuntor Motor PKZ
MOELLER até 65A com até 150kA

SERIES Solucao completa para protecao
de motores.

Os disjuntores PKZ para protecao de motores da Eaton ha
muito tempo vém estabelecendo um marco de referéncia em
termos de qualidade. E agora, com a inclusao do novo conceito
xStart, estes produtos foram novamente atualizados, tendo sido
aperfeicoados em sua especificacao técnica.

O PKZMO agora pode ser aplicado em motores de até 32A.
Ao mesmo tempo, a sua capacidade de interrupcao em
curto-circuito aumentou significativamente: a classificacao para
curtos-circuitos (400V) agora é de 150KkA até 10A e de 50kA
até 32A.

O PKZM4 também possui uma capacidade de interrupcao

de 50 KA. Isto simplifica a engenharia e a confiabilidade. O
PKZMO1 é um produto completamente novo com operacao por
botdes de pressao, para o acionamento de motores de até 16A
(50KA/ 400V).



Disjuntor PKZ
para protecao de motores

L)
%
PKZMC/ PKZMO0/ PKM
Normas IEC/ EM 60947
VDE 0660

UL 508
Temperatura de armazenamento (°C) -25/70
Temperatura de operacdo (°C) -25/ 55
Grau de prote¢do 1P20
Tensao méaxima de operagao/ isolagéo 690Vca

250Vce
Tensao de impulso 6.000V
Vida elétrica/ mecanica (manobras) 100.000
Conexdo (mm) 1x(1-6)/ 2x(1-6)
Torque (Nm) 1,7
Resisténcia de impactos (g) 25
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PKZMO1

IEC/ EM 60947
VDE 0660
UL 508
-25/70
-25/55
1P20
690Vca
250Vce
6.000V
50.000
1x(1-6)/ 2x(1-6)
1,7
25

1 - Disjuntor PKZMO1 para
protecao de motores

2 - Disjuntor PKZMO0/ PKZMC
para protecao de motores

3 - Disjuntor PKZM4 para
protecao de motores

4 - Alavanca giratoria de
acoplamento para portas IP65

5 - Dispositivo de disparo por
impulso ou subtensao

6 - Contato auxiliar com indicacao
de desarme

7 - Contatos auxiliares

PKZM4

IEC/ EM 60947
VDE 0660
UL 508
-25/70
-25/55
1P20
690Vca
250Vce
6.000V
30.000
1x(1-50)/ 2x(1-35)
3,0
15
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Acessorios comuns em todo o sistema

No PKZMO, PKZMC, PKZMO1 e PKZM4 ao acessorios sao sem- Disparador de impulso ou subtens3o.
pre os mesmo; estejam ligados ou desligados, com sobrecarga

ou em curto-circuito, a indicagao diferenciada ajuda a localizar a Disjuntores PKZMO/ PKZMC para protecio de motores de

causa do desarme sem demora. 0,16 a 32°A.

Os contatos auxiliares podem ser conectados sem o uso de Disjuntores PKZM4 para protecio de motores de 10 a 65A.
ferramentas, sendo a prova de falhas como sinaliza cada estado

de comutagéo...Um componente especialmente conveniente € I O contato Frontal auxiliar opcionalmente integravel indica

o contato auxiliar frontal NHI-E, que pode ser opcionalmente a posicao de comutacao de 1 contato NA e NF, ou de 1
embutido em disjuntores ja instalados e conectados.z contato NA.

Contatos indicadores de desarme: dois contatos fornecem
indicacao diferenciada de curto-circuito ou sobrecarga.

Contatos auxiliares laterais com até trés contatos para a
posicao de comutagao On e Off.

O novo disjuntor motor acessorios da familia PKZMO,

PKZMO1 para motores até inclusive caixas especiais com

16° é ideal para aplicacoes grau de protecao IP65 ou

em pequenas maquinas onde  IP40 e botdes de emergéncia. A alavanca de acoplamento
~ z para portas (IP65) possui

se requer a operagao através Lima posigao de tip, além

de comandos por botoes. A capacidade de curto-circui- das posigdes On e off.

to chega até 50KA.
Este novo componente per-
mite a utilizacao de todos os
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Especificacao Técnica

Disjuntor Motor PKZMC
Disjuntores para protegao ~ Corrente  Faixa de Disparador Poténcia (CV/ kW) Capacidade de
de motores, coordenagdo  Nominal  ajuste de Magnético Interrupcao Icu (kA)  Referéncia
tipo “1” e “2” (A)  corrente (A) Instantaneo (A) 220V 380V 440V 220V 380V 440V
0,16 01-016 2,2 - - - 65 65 65 PKZMC - 0,16
0,25 0,16-0,25 3,5 - 0,08/0,06 0,08/0,06 65 65 65 PKZMC - 0,25
0,4 0,25-04 5,6 0,08/006 0,12/009 0,16/0,12 65 65 65 PKZMC - 0,4
0,63 0,4-0,63 8,8 0,12/0,09 0,16/012 0,25/0,18 65 65 65 PKZMC - 0,63
1 0,63-1 14 0,16/0,12 0,33/025 033/025 65 65 65 PKZMC - 1
16 1-16 22 0,33/025 075055 0,75/0,55 65 65 65 PKZMC - 1,6
2,5 16-25 35 05037 10/075 1511 65 65 65 PKZMC - 2,5
4 25-4 56 100075  20/15 2015 65 16* 6 PKZMC - 4
6,3 4-6,3 88 1,5/1,1 30/22  40/30 65 16* 6 PKZMC - 6,3
10 6,3-10 140 3,0/2,2 5540 5540 16 16  6* PKZMC - 10
16 10-16 224 5540  100/75 12590 16 16  6* PKZMC - 16
20 16-20 280 75/55 12590 150/110 12 12*  6* PKZMC - 20
25 20-25 350 7955 17,0/125 17,0/125 12*  12*  6* PKZMC - 25

* Com o limitador de corrente CL-PKZ0, Icu = 65kA

Disjuntor Motor PKZMO
Disjuntores para protecdo ~ Corrente  Faixa de Disparador Poténcia (CV/ kW) Capacidade de
de motores, coordenagdo  Nominal  ajuste de Magnético Interrupcao Icu (kA)  Referéncia
tipo “1” e “2” (A) corrente (A) Instantaneo (A) 220V 380V 440V 220V 380V 440V
0,16 01-0,16 2,2 - - - 150 150 150 PKZMO0 - 0,16
0,25 0,16-0,25 3,5 - 0,08/0,06 0,08/0,06 150 150 150 PKZMO - 0,25
04 0,25-04 5,6 0,08/006 0,12/0,09 0,16/0,12 150 150 150 PKZMO - 0,4
0,63 0,4-0,63 8,8 0,12/009 0,16/0,12 0,25/0,18 150 150 150 PKZMO - 0,63
1 0,63-1 14 0,16/0,12 0,33/0,25 0,33/0,25 150 150 150 PKZMO - 1
1,6 1-16 22 0,33/0,25 0,75/055 0,75/055 150 150 150 PKZMO - 1,6
25 16-25 35 0,5/0,37 1,0/0,75 1,5/1,1 150 150 150 PKZMO - 2,5
4 25-4 56 1,0/0,75 2,0/15 2,0/1,5 150 150 150 PKZMO - 4
6,3 4-6,3 88 1,5/1,1 3,0/2,2 4,0/3,0 150 150 150 PKZMO - 6,3
10 6,3-10 140 3,0/22 5,5/4,0 59/4,0 150 150 42* PKZMO0 - 10
12 8-12 168 4,0/3,0 7,955 7,955 50* 50* 15* PKZMO - 12
16 10-16 224 55/4,0 10,0/75 125/90  50* 50* 12* PKZMO - 16
20 16-20 280 7,555 12,5/9,0 150/11,0 50* 50* 10* PKZMO - 20
25 20-25 350 7,555 17,0/125 17,0/125  50* 50* 10* PKZMO - 25
32 25-32 448 10,0/75 20,0/150 20,0/150 50* 50* 10* PKZMO - 32

* Com o limitador de corrente CL-PKZO0, Icu = 150kA
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Especificacao Técnica

Disjuntor Motor PKZM4
Disjuntores para protegao ~ Corrente  Faixa de Disparador Poténcia (CV/ kW) Capacidade de
de motores, coordenagdo  Nominal  ajuste de Magnético Interrupcao Icu (kA)  Referéncia
tipo “1” e “2” (A) corrente (A) Instantaneo (A) 220V 380V 440V 220V 380V 440V
16 10-16 224 5,5/4,0 10/7,5 12,5/9 150 150 45 PKZM4 - 16
25 20-25 350 7,555 17/12,5 17/12,5 150 150 45 PKZM4 - 25
32 25-32 448 10/7,5 20/ 15 23/17,5 50 50 45 PKZM4 - 32
40 32-40 560 15/ 11 27/ 20 30/ 22 50 50 45 PKZM4 - 40
50 40-50 700 19/14 34/ 25 40/30 50 50 45 PKZM4 - 50
58 50-58 812 23/23 40/ 30 50/ 37 50 50 45 PKZM4 - 58
65 55-65 882 25/18,5 46/ 34 50/ 37 50 50 45 PKZM4 - 63
Disjuntor Motor PKZMO01
Disjuntores para protegdo ~ Corrente  Faixa de Disparador Poténcia (CV/ kW) Capacidade de
de motores, coordenagdo  Nominal  ajuste de Magnético Interrupcao Icu (kA)  Referéncia
tipo “1” e “2” (A) corrente (A) Instantaneo (A) 220V 380V 440V 220V 380V 440V
0,16 01-0,16 2,2 - - - 50 50 50 PKZMO01 - 0,16
0,25 0,16-0,25 3,5 - 0,08/0,06 0,08/0,06 50 50 50 PKZMO01 - 0,25
04 0,25-0,4 56 0,08/006 0,12/0,09 0,16/0,12 50 50 50 PKZMO01 - 0,4
0,63 0,4-0,63 8,8 0,12/0,09 0,16/0,12 0,25/0,18 50 50 50 PKZM01 - 0,63
1 0,63-1 14 0,16/0,12 033/025 033025 50 50 50 PKzMO1 - 1
1,6 1-1,6 22 0,33/025 0,75/055 0,75/055 50 50 50 PKZMO01 - 1,6
2,5 16-25 35 0,5/ 0,37 1,0/0,75 1,5/1,1 50 50 50 PKZMO01 - 2,5
4 25-4 56 1,0/0,75 2,0/15 2,0/1,5 50 50 50 PKZMO1 - 4
6,3 4-6,3 88 1,5/1,1 3,0/2,2 4,0/3,0 50 50 50 PKZMO1 - 6,3
10 6,3-10 140 3,0/22 5,9/4,0 5,5/4,0 50 50 42* PKZMO1 - 10
12 8-12 168 4,0/3,0 7,955 7,9/55 50 50 15* PKZMO1 - 12
16 10-16 224 5,5/4,0 10,0/75 125/90 16* 16* 6* PKZMO1 - 16

* Com o limitador de corrente CL-PKZO, Icu = 150kA

Disjuntor somente magnético PKMO

Disjuntores magneticos ~ Corrente  Faixa de Disparador Poténcia (CV/ kW) Capacidade de
coordenagéo Nominal  ajuste de Magnético Interrupcao Icu (kA)  Referéncia
tipo “1” e “2” (A) corrente (A) Instantaneo (A) 220V 380V 440V 220V 380V 440V
0,16 - 2,2 - - - 150 150 150 PKMO - 0,16
0,25 - 35 - 0,08/0,06 0,08/0,06 150 150 150 PKMO - 0,25
04 - 5,6 0,08/006 0,12/0,09 0,16/0,12 150 150 150 PKMO - 0,4
0,63 - 8,8 0,12/009 0,16/0,12 0,25/0,18 150 150 150 PKMO - 0,63
1 - 14 0,16/0,12 033/025 0,33/025 150 150 150 PKMO - 1
1,6 - 22 0,33%/025 0,75055 0,75/055 150 150 150 PKMO - 1,6
2,5 - 35 0,5/0,37 1,0/0,75 1,5/1,1 150 150 150 PKMO - 2,5
4 - 56 1,0/0,75 2,0/15 2,0/15 150 150 150 PKMO - 4
6,3 - 88 1,5/1,1 30/22 4,0/3,0 150 150 150 PKMO - 6,3
10 - 140 3,0/22 5,5/4,0 55/4,0 150 150 42 PKMO - 10
12 - 168 4,0/3,0 7,555 7,555 50* 50* 15* PKMO - 12
16 - 224 55/4,0 10,0/75 125/90  50* 50* 15*% PKMO - 16
20 - 280 75/55 12,5/9,0 150/11,0 50* 50* 10* PKMO - 20
25 - 350 75/55 17,0/125 17,0/125  50* 50* 10* PKMO - 25
32 - 448 10/7,5 20,0/150 20,0/150 50* 50* 10* PKMO - 32

* Com o limitador de corrente CL-PKZ0, Icu = 150kA
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Acessorios

Acessorios

Dispositivo

Contato auxiliar frontal

LT B

Contato auxiliar lateral

Contato auxiliar

frontal
Fechamento
avangado
-
. .
Contato auxiliar i
.,
de alarme o
Indicagao de .(* -
sobrecarga ha |
e/ ou 1 L‘
curto-circuito =&
L
Disparador
de impulso aaR
Ni: \
Io}r\
Disparador
de subtensao o i
Mi: )
4
Elemento S
limitador fas
de corrente il
Nk |
111 |
iag

Utilizar com

PKZMC
PKZMO
PKZM4
PKZMO1
PKMO

PKZMC
PKZMO
PKZM4
PKZMO1
PKMO

PKZMC
PKZMO
PKMO

PKZMO1

PKZMC
PKZMO
PKZM4
PKZMO1
PKMO

PKZMC
PKZMO
PKZM4
PKZMO1
PKMO

PKZMC
PKZMO
PKZM4
PKZMO1
PKMO

PKZMC
PKZMO
PKZMO1

Configuragao
dos contatos

1NA/ INF

1NA/ INF

1NA/ INF

1NA/ 2NF

2NA/ INF

2NA

2NA

2NA

2NF

(*) Substituir pela tensdo de comando desejada: (110V - 50/60Hz)

Disjuntor Motor PKZ e Conjunto de Partida MSB

(220V - 50/60HZ)
(24Vcc)

Diagrama
Elétrico

o1

Referéncia

NHI-E-11-PKZ0

NHI-E-10-PKZ0

NHI-11-PKZ0

NHI-12-PKZ0

NHI-21-PKZ0

VHI20-PKZ0

VHI20-PKZ01

AGM2-10-PKZ0

AGM2-01-PKZ0

A-PKZ0 (*)

U-PKZ0 (*)

CL-PKZ0



Acessorios

Manoplas

Dispositivo

Manopla interna
com trava para cadeado

Manopla porta de painel
com trava para cadeado

Barras de distribuicao

Dispositivo

=

Utilizar com

PKZMC
PKZMO
PKZM4
PKMO

PKZMC
PKZMO
PKZM4
PKMO

Utilizar com

PKZMC
PKZMO

PKZMO01
PKMO

PKZMC
PKZMO
PKZMO1
PKMO
+
NHI- ou AGM2-

PKZM.. 4+ (NHI-... e AGM2-...)
ou (A-PKZ0)
ou (U-PKZ0)

PKZM4

PKZM4
+
NHI- ou AGM2-

PKZM4.. + (NHI-... e AGM2...)
ou (A-PKZ0)
ou (U-PKZ0)

Cor Referéncia
Preta AK-PKZ0
Preto/ Cinza PKZ0-XH
Vermelha/ Amarela PKZ0-XRH
Heihisls ey Referéncia
Disjuntores
2 B3.0/2-PKZ0
3 B3.0/3-PKZ0
4 B3.0/4-PKZ0
5 B3.0/5-PKZ0
2 B3.1/2-PKZ0
3 B3.1/3-PKZ0
4 B3.1/4-PKZ0
5 B3.1/5-PKZ0
2 B3.2/2-PKZ0
4 B3.2/4-PKZ0
2 B3.0/2-PKZ4
3 B3.0/3-PKzZ4
4 B3.0/4-PKZ4
2 B3.1/2-PKZ4
3 B3.1/3-PKZ4
4 B3.1/4-PKZ4
2 B3.2/2-PKZ4
4 B3.2/4-PKZ4

Disjuntor Motor PKZ e Conjunto de Partida MSB
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Acessorios

Caixas e acessorios

Dispositivo Utilizar com Grau de
Protegao

PKZMC

PKZMO P4
PKMO

PKZMC

PKZMO P65
PKMO

PKZMC

PKZMO P65
PKMO

PKZM4 P65
PKZM4 P65

Cl-PKZ0-G(R)
CI-K2-PKZ0-G(R) -
Cl-K4-PKZ4-G(R) -

PKZMO P40

PKZMO1 P65

PKZMO1 P65

PKZMO1 IP65

Sinalizacao
Dispositivo Utilizar com
Indicagao luminosa
para as caixas C|-K2-PKZO(G)(R)
E-PKZ0(G)(R)
CI-K4-PKZ4(G)(R)
CI-PKZ01(G)
E-PKZ01(G)
CI-PKZ01-PVT
E-PKZ01-PVT

Disjuntor Motor PKZ e Conjunto de Partida MSB

Observagao

Com manopla
rotativa na cor preta
e cinza

Com manopla
rotativa na cor
vermelha e amarela

Com manopla
rotativa na cor preta
e cinza

Com manopla
rotativa na cor
vermelha e amarela

Trava para até
3 cadeados

Trava para até
3 cadeados

Com protecao
dos botoes através
de membrana

Comando de parada
através de botéo de
emergéncia com retengao
Comando de parada
através de botéo de

emergéncia com retengao
e chave

Cor

Branca

Verde

Vermelha

Codigo

Caixa de Sobrepor

Cl-K2-PKz0

Cl-K2-PKZ0-G

Cl-K2-PKZ0-GR

Cl-K4-PKZ4-G

Cl-K4-PKZ4-GR

SVB-PKZ0-Cl

SVB-PKZ4-Cl

Cl-PKZ01

Cl-PKZ01-G

CI-PKZ01-PVT

CI-PKZ01-PVT

Tenséao

110V - 230V
230V - 400V
415V - 500V
110V - 230V
230V - 400V
415V - 500V
110V - 230V
230V - 400V
415V - 500V

Codigo

Caixa de Embutir

E-PKZ0

E-PKZ0-G

E-PKZ0-GR

SVB-PKZ0-E

SVB-PKZ4-E

E-PKZ01

E-PKZ01-G

E-PKZ01-PVT

E-PKZ01-PVT

Referéncia

L-PKZ0(230V)
L-PKZ0(400V)
L-PKZ0(500V)
L-PKZ0-GN(230V)
L-PKZ0-GN(400V)
L-PKZ0-GN(500V)
L-PKZ0-RT(230V)
L-PKZ0-RT(400V)
L-PKZ0-RT(500V)



Dimensoes

PKZMO1 PKZMC/ PKZM0O/ PKMO PKZMC/ PKZMO + AK-PKZO
70
00O o y PR
| i A
Cam|® - ' ) 8 - %a 3 g
= — o 0 +
O O O L [a} ® ,Q',® B i NHHE-.-PKZ0 AK-PKZ0
74 4—»4'5
85
PKZM4 PKZMA... + AK-PKZ0
00D - 00D
o o o
o|9| ° )l en 8 ) ==
oS B8 ] kil o) 8
2 \ il o = O B
0 Q L_r' o (o)
100D ] [0 0b]
X LT
3 X 7.5 X 30
Dsg NHIE... _—-L— 118 NHIE... i
127
145
160 171
Dimensoes Acessorios
CL-PKZ PKZMO-...+VHI-..-PKZ0
45 80
28 @
€ L °°°
ol flae o . -
8 S Y - 28 : 94@: 1 <4
Hil <l 19 H ‘}_]:r VHL...-PKZ0 El d
| & b ®,0,® VHI...-PKZ0
7.5 44 7.5
"1, 49.5 70 45 50
68
86
NHI...-PKZ0 AGM2-...-PKZ0 U/A-PKZ0
\ \ PN ]
é \_\_ é \_\_ %k .
® oo @ oo -
] % 9 4R ] % 9 4R i ﬁ[ 2
d r oo - @ oo - _3'
" - ‘& 68 A ﬁ 5 A
9| 26 | ‘ 9< ’_sz ‘ 18 v
L. Dimensoes
Referéncia L A p
CI-PKZ01/ CI-PKZ01-G 80 138 117
CI-PKZ01-PVT/CI-PKZ01-G-PVS 80 138 177
E-PKZ01/ E-PKZ01-G 90 129 115
A
CAIXAS E-PKZ01-PVT/ E-PKZ01-PVS 90 129 176
CI-PKZ0 80 158 100
CI-PKZ0-G(R) 80 158 126
Cl-K2-PKZ0 100 160 104
L o CI-K2-PKZ0G... PKZ0-G(R) 100 160 130
CI-K4-PKZ4-G(R) 160 240 197
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Observacoes:

Os sistemas de partida direta
(unidades completas) consistem
em um disjuntor PKZ de prote-
¢ao para motores e um contator
DIL M. Os sistemas de partida
até 16° sao montados sem placas
adaptadoras, sendo necessa-

rio apenas o disjuntor motor
fixado ao trilho de encaixe. Os
contatores recebem a sua fixacao
mecanica por meio de um
modulo de conexao mecanica.

A partir de 16A, os disjuntores

e contatores sao montados em
placas adaptadoras com trilho de
encaixe SUperior.

A conexao dos contatos princi-
pais entre o PKZ e o contator

é efetuada por meio de um
modulo de contato elétrico.

Imagens meramente ilustrativas

Conjunto de Partida MSB

Solugao completa para acionamento
de motores.

Utilizando as novas combinacoes de sistemas de partida xStart
para motores, é possivel criar as melhores solucoes a partir

de produtos padronizados, de modo facil e eficiente. A Eaton
otimizou os produtos (padrao DIL e PKZ) para o uso de co-
nectores de encaixe sem ferramentas e montagem de sistemas
confiaveis de partida para motores. AS combinacoes de partida
para motores da familia MSB sao fornecidas como dispositivos
completos e dispensam ferramentas.

Os custos para instalacao e fiacao sao consideravelmente
reduzidos, pois 0s custos para teste sao cortados e erros sao
evitados desde o inicio. Outra vantagem é o aumento da segu-
ranga durante o trabalho de manutencao, onde a remocao dos
conectores de encaixe combinado produz espaco de isolacao
visivel. Toda esta tecnologia Eaton encontra-se disponivel para
sistemas de partida direta até 65° e com reversao até 32A.



Especificacao Técnica

Conjunto de partida direta MSB-D

. . Corrente  Faixa de Disparador Anoi Capacidade de
Corgitig;tg ﬁneSFl;a_thlda Nominal ~ ajuste de Magrjético Poténcia (CV/ kW) Interrupgéo lcu (KA)  Referéncia
(A) corrente (A) Instantaneo (A) 220V 380V 440V 220V 380V 440V
0,25 0,16-0,25 35 - 0,08/0,06 0,08/0,06 65 65 65  MSB-D-0,25-M7(*)
04 0,25-0,4 5,6 0,08/006 0,12/0,09 0,16/0,12 65 65 65  MSB-D-0,4-M7(*)
0,63 0,4-0,63 8,8 0,16/0,12 0,250,418 033/0,25 65 65 65  MSB-D-0,63-M7(*)
1 0,63-1 14 0,16/0,12 0,33/025 0,33/0,25 65 65 65  MSB-D-1-M7(*)
1,6 1-16 22 0,33/025 0,75/055 0,75/055 65 65 65  MSB-D-1,6-M7(*)
2,5 16-25 35 0,5/0,37 1,0/0,75 1,5/1,1 65 65 65  MSB-D-2,5-M7(*)
4 25-4 56 1,0/0,75 2,0/15 2,0/1,5 65 16* 6*  MSB-D-4-M7(*)
6,3 4-6,3 88 1,5/1,1 30/22 4,0/3,0 65 16* 6*  MSB-D-6,3-M7(*)
7 6,3-10 140 2,0/1,5 4,0/3,0 4,0/3,0 16* 16* 6*  MSB-D-10-M7(*)
9 6,3-10 140 3,0/2,2 5,5/4,0 5,5/4,0 16* 16* 6*  MSB-D-10-M9(*)
12 10-16 224 4,0/3,0 7,555 7,5/55 16* 16* 6*  MSB-D-16-M12(*)
16 10-16 224 55/4,0 10,0/75 125/90  16* 16* 6*  MSB-D-16-M15(*)
25 20-25 350 75/55 150/110 17,0/125 12  12*  6*  MSB-D-25-M25(*)
32 25-32 448 100/75 20,0/150 200/150 50*  50*  10*  MSB-D-32-M32(*)
40 32-40 560 150/11,0 27,0/20,0 30,0/220 50 50 45  MSB-D-40-M40(*)
50 40-50 700 19,0/14,0 34,0/250 40,0/300 50 50 45  MSB-D-50-M50(*)
58 50-58 812 23,0/230 40,0/300 500/370 50 50 45  MSB-D-58-M65(*)
65 55-65 882 25,0/185 46,0/340 50,0/370 50 50 45  MSB-D-65-M65(*)

Conjunto de Partida com Reversao MSB-R

. . Corrente  Faixa de Disparador Sl Capacidade de
Cgr?]ngj eTgrggopfﬂrgg?R Nominal ~ ajuste de Magr]ético Poténcia (CV/ ki) Interrupgéo lcu (kA)  Referéncia

(A) corrente (A) Instantaneo (A) 220V 380V 440V 220V 380V 440V

0,25 0,16-0,25 3,5 - 0,08/0,06 0,08/0,06 65 65 65  MSB-R-0,25-M7(*)
04 0,25-0,4 56 0,08/006 0,12/0,09 0,16/0,12 65 65 65  MSB-R-0,4-M7(*)

0,63 0,4-0,63 8,8 0,12/009 0,16/0,12 0,25/0,18 65 65 65  MSB-R-0,63-M7(*)
1 0,63-1 14 0,16/012 033/025 033/025 65 65 65  MSB-R-1-M7(*)
1,6 1-16 22 0,33/025 0,75/055 0,75/055 65 65 65  MSB-R-1,6-M7(*)
2,5 16-25 35 05/037 1,0/0,75 1,5/1,1 65 65 65  MSB-R-2,5-M7(*)
4 25-4 56 1,0/0,75 2,0/15 2,0/15 65 16* 6*  MSB-R-4-M7(*)
6,3 4-6,3 88 1,5/1,1 30/22 4,0/3,0 65 16* 6*  MSB-R-6,3-M7(*)
7 6,3-10 140 2,0/1,5 4,0/3,0 4,0/3,0 16* 16* 6*  MSB-R-10-M7(*)
9 6,3-10 140 3,0/22 5,5/4,0 5,5/4,0 16* 16* 6*  MSB-R-10-M9(*)
12 10-16 224 4,0/3,0 75/55 7555 16* 16* 6*  MSB-R-16-M12(*)
16 10- 16 224 55/4,0 10,0/75 125/90 16* 16* 6*  MSB-R-16-M15(*)
25 20-25 350 7,555 15,0/11,0 17,0/125 12* 12* 6*  MSB-R-25-M25(*)
32 25-32 448 100/7,5 20,0/150 20,0/150 50* 50* 10*  MSB-R-32-M32(*)

* Com o limitador de corrente CL-PKZ0, Icu = 65kA  (*) Substituir pela tensao de comando desejada: (24V 50/60Hz) - (110V 50/60Hz) - (220V 50/60Hz) - (24Vcc)
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Acessorios

Acessorios
Dispositivo Utilizar com Configuragdo Dl Referéncia
p dos contatos Elétrico
Contato auxiliar frontal O N A
1NA/ INF 53 | NHI-E-11-PKZ0
MSB - D s e A
LY B MSB - R e
NA/INF ;BEL ; NHI-E-10-PKZ0
;L] B
Contato auxiliar lateral oo
1NA/ INF g NHI-11-PKZ0
[ 3
(S
) MSB - D R RS
 « S INA/ 2NF e m NHI-12-PKZ0
. e
o0 P NN
2 2NA/INF *ﬁam NHI-21-PKZ0
Contato auxiliar o
de alarme o 2NA AGM2-10-PKZ0
Indicacéo de '(* .
sobrecarga ] Lf MSB - D
e/ou S )
curto-circuito "= ,é s 2NF AGM2-01-PKZ0
Contato auxiliar 2NA N DILA - XHI20
frontal para o 4NA - DILA - XHI40
contator 2NF s DILA - XHI02
A -, MSB - D 4NF - DILA - XHI04
LT Y MSB - R 1NA/ INF = DILA - XHI11
- 1 2NA/ 2NF - DILA - XHI22
Saay 1NA/ 3NF - DILA - XHI13
3NA/ INF - DILA - XHI31
Disparador B
de impulso e MSB-D
[ MSB - R - A-PKZ0 (*)
ik
..5,."‘” B
Disparador 5
de subtensao aa
q MSB - D ) U-PKZ0 (*)
L MSB - R
ot }J‘" =
Elemento o
limitador pag
de corrente {14 MSB-D i CL-PKZ0
4 4.4 MSB - R
Kyl

(*) Substituir pela tensdo de comando desejada: (110V - 50/60Hz)
(220V - 50/60HZ)
(24Vcc)
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Acessorios e Dimensoes

Manoplas

Dispositivo Utilizar com Cor Referéncia

Manopla interna
com trava para cadeado

MSB - D Preta AK-PKZ0
MSB - R
Manopla porta de painel .
com trava para cadeado MSB - D Preto/ Ginza PKZ0-XH
MSB - R
S - Vermelha/ Amarela PKZ0-XRH
Barras de distribuicao
Dispositivo Utilizar com Quantidade de Referéncia
Disjuntores
Y — 2 B3.0/2-PKZ0
e MSB-D-0.25 3 B3.0/3-PKZ0
a
R MSB-D-32 4 B3.0/4-PKZ0
5 B3.0/5-PKZ0
MSB-D-0.25 2 B3.1/2-PKZ0
a 3 B3.1/3-PKZ0
MSB-D-32
+ 4 B3.1/4-PKZ0
NHI- OU AGM2-
5 B3.1/5-PKZ0
2 B3.0/2-PKz4
MSB-D-40
a 3 B3.0/3-PKzZ4
MSB-D-65
4 B3.0/4-PKZ4
MSB-D-40 2 B3.1/2-PKzZ4
a
MSB-D-65 3 B3.1/3-PKzZ4
+
NHI- OU AGM2- 4 B3.1/4-PKZ4
Dimensoes
MSB-R-...-M7 a M12 MSB-R-...-M17 a M32 MSB-D-...-M7 a M12 MSB-D-...-M17 a M32
67 7 7
d o 000 o 000 q o o0oo d J [000
B S = 5 P E < = B N —
7~ Vs _ Vo
D D . ooofooof | § T EE i
e % o9 g g % El TIE : 7 ’ [ d T'E
o Uuuuuml,l ° }fgé}fgé ‘ o [ejelele] ./L ;ooic':é
95 90 - 97.4 _I _ 0 95 | 45 97.4 45
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Powering Business Worldwide

Na industria elétrica, a Eaton é Tider
mundial em servicos e produtos para
controles elétricos, distribuicao de
energia, UPS, bem como produtos e
Servicos para automacao industrial.
Através de sua avangada engenharia
de produto, com métodos de
fabricagao de padrdo global, além de
servicos e suporte técnico, a Divisao
Elétrica de Negocios da Eaton
desenvolve solu¢oes com foco nos
clientes, através de marcas de renome
como: Cutler-Hammer®, Powerware®,
Durant®, Heinemann®, Holec® e MEM®,
que atendem globalmente as
diferentes necessidades dos mercados
industriais, concessionarias de energia,
residencial, comercial, Tl e OEM.

A Eaton é Tider mundial em sistemas
elétricos e componentes para controle,
distribuicao e qualidade de energia.
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Também é lider em servicos e
sistemas hidraulicos para
equipamentos industriais, moveis e
aéreos; sistemas de direcao inteligente
para economia de combustivel e
seguranca em caminhoes; sistemas de
controle de ar para motores
automotivos, bem como solu¢oes
inteligentes para economia de
combustivel e aumento da
performance e seguranca em motores
e outros sistemas.

A Eaton conta com 75 mil profissionais
e comercializa seus produtos para
clientes em mais de 150 paises.

Para informacoes adicionais
sobre a linha completa de produtos
Eaton, visite o site www.eaton.com.br

www.eaton.com.br
0800 00 32866 (0800 00 EATON)



