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Control de frecuencia incluso en espacio pequeños

Ventajas de un vistazo

El DB1 PowerXLTM reúne todas las funciones de la serie DC1 y además se adapta 
al tamaño más pequeño compatible con IEC. Gracias a la tecnología de placa 
fría, este potente dispositivo es la solución ideal para los clientes que desean 
integrar convertidores de frecuencia en sistemas existentes que carecen de espacio 
para disipadores de calor o ventilación adecuada.

Comunicación CANopen y 
Modbus RTU  integrada

Interfaz de 
comunicación

Salida a relé

Stick de comunicación para una fácil transmisión 
vía Bluetooth y configuración usando el software 
drivesConnect con un PC o la aplicación de 
smartphone.

Los LEDs de estado  
indican el estado del dispositivo

Instalación compacta del DB1 en motores,  
bombas y compresores.  

Como el DB1 es totalmente compatible con los teclados externos 
de Eaton, no requiere ninguna pantalla o teclado integrado.  

Terminales de control con tecnología  
push-in para un cableado rápido y sencillo

Controles de frecuencia compactos
Con una altura de tan sólo 74 mm, el DB1 en tamaño 1 
es un convertidor de frecuencia en la clase más pequeña 
compatible con IEC. Su tamaño compacto es el resultado 
de eliminar la necesidad de cualquier pantalla, teclado 
o disipador de calor. Como tal, el DB1 ocupa un 40 % 
menos de espacio en comparación con un convertidor de 
frecuencia con mecanismo de refrigeración activo.

Amplia gama de aplicaciones
La unidad de placa fría consiste en un módulo de potencia y  
un módulo de control extraíble. El módulo de control contiene 
varias interfaces de E/S, así como puertos para comunicaciones 
CANopen y Modbus-RTU. Además de la interfaz COM (RJ45), 
el protocolo Modbus también puede utilizarse a través de 
cables de datos conectados a los terminales de control. Gracias 
a la tecnología push-in de Eaton, el cableado de los terminales 
se realiza de forma sencilla. Además, esta tecnología ahorra 
tiempo a los usuarios durante la instalación.

Módulo de 
control extraíble

4 EATON Convertidores de frecuencia DB1 PowerXL



Tecnología de placa fría

Como todos los convertidores de frecuencia PowerXL  
de Eaton, el DB1 está preparado para IE4.

La conexión a presión reduce el 
tiempo de puesta en marcha

¿De qué se trata?
El DB1 es un convertidor de frecuencia de placa fría que funciona 
sin disipador de calor. Pero, ¿cómo funciona la tecnología? Es 
sencillo. La refrigeración de la electrónica se realiza a través de los 
materiales de la propia carcasa. Este efecto de enfriamiento pasivo 
se consigue, por ejemplo, mediante la placa fría que se fija a la 
instalación a través de la placa de montaje del armario, las piezas 
de fundición o la envolvente directamente. Por lo tanto, se habilita 
una integración específica del sistema y, por lo tanto, flexible en 
función de las necesidades del cliente.

A prueba de futuro: DB1 para todos los motores 
hasta IE4
El convertidor de frecuencia PowerXL DB1 se puede utilizar 
para controlar motores de hasta IE4, la clase de eficiencia 
más alta. Puede funcionar con los siguientes motores:

• motores de inducción estándar

• motores asíncronos trifásicos

• motores de imanes permanentes (PMM)

• Motores de corriente continua sin escobillas (BLDC)

• motores de reluctancia síncrona (SyncRM)

¿Cuáles son los beneficios de esta tecnología?
Al eliminar el disipador de calor, los dispositivos pueden 
instalarse incluso en espacios confinados que carecen de 
ventilación suficiente. Los armarios o envolventes pueden 
sellarse sin problemas, ya que los materiales que contienen 
extraerán el calor del dispositivo. Esto hace que los 
dispositivos sean adecuados para su uso en entornos duros y 
exigentes, incluyendo altas temperaturas o humedad.

DB1 PFC - bajo nivel de armónicos simplificado
Gracias a la compensación del factor de potencia (PFC), el 
DB1 logra una corrección armónica superior. Esto significa 
que ya no se necesitan accesorios adicionales para la 
compensación de armónicos, lo que ahorra tanto espacio 
como tiempo de instalación. Con los dispositivos PFC, se 
pueden cumplir fácilmente los requisitos de la norma DIN 
EN 61000-3-2 para aplicaciones domésticas. El DB1 con PFC 
está disponible con una entrada de tensión monofásica de 
230 V que cubre el rango de potencia de 0,75 kW a 1,5 kW.

El DB1 para motores con una potencia de 0,75 kW también 
tiene una entrada multitensión. Además de la fuente de 
alimentación monofásica de 230 V, también son posibles 
tensiones de entrada de 115 V a 230 V, lo que le ayuda a 
reducir el número de versiones para aplicaciones destinadas 
a los mercados mundiales.

IE4
READY✓

Rango de rendimiento del DB1 

• Hasta 0,75 kW con tensiones de red de hasta 115 V

• Hasta 1,5 kW con tensiones de red de hasta 230 V

• Hasta 4 kW con tensiones de red de hasta 400 V

Las unidades DB1 con PFC están disponibles con una 
entrada de tensión monofásica de 150/230 V en las 
potencias 0,75 kW y 1,5 kW.
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Convertidores de frecuencia DB1 PowerXL

Resumen de datos

Entrada/salida
Tensión [V]

motor
[kw]

motor
[HP]

Fases de 
entrada

Fases de 
salida

Intensidad  
de salida[A]

Transistor 
de

frenado
 

Tamaño
 Referencia
 Código

115 / 230 0,75 1 1 3 3,2 – 1 DB1-1D3D2FN-N2CC
199347

115 - 230/230 0,75 1 1 3 4.3 – 1 DB1-1M4D3FN-N2CC-PFC
199738

230

1,5 2 1 3 7 – 1 DB1-1273D0FN-N2CC-PFC
199739

0,37 0,5 1 3 2.3 – 1 DB1-122D3FN-N2CC
197193

0,75 1 1 3 4.3 – 1 DB1-124D3FN-N2CC
197194

1,5 2 1 3 7 – 1 DB1-127D0FN-N2CC
197195

0,37 0,5 3 3 2.3 – 1 DB1-322D3FN-N2CC
199735

0,75 1 3 3 4.3 – 1 DB1-324D3FN-N2CC
199736

1,5 2 3 3 7 – 1 DB1-327D3FN-N2CC
199737

400

0,75 1 3 3 2,2 – 1 DB1-342D2FN-N2CC
197196

1,5 2 3 3 4.1 – 1 DB1-344D1FN-N2CC
197197

1,5 2 3 3 4.1 ü 2 DB1-344D1FB-N2CC
197564

2,2 3 3 3 5.8 ü 2 DB1-345D8FB-N2CC
197565

4 5 3 3 9,5 ü 2 DB1-349D5FB-N2CC
197566

Imágenes del  
producto Descripción  Referencia

 Código

Almacenamiento de parámetros y stick de comunicación Bluetooth para la transferencia de parámetros a un 
PC para los convertidores de frecuencia DB1, DA1, DC1 y el arrancador de velocidad variable DE1.

DX-COM-STICK3-KIT
197586

Teclado con pantalla LED para los convertidores de frecuencia DB1, DC1, DA1 y el arrancador de velocidad 
variable DE1, DE11

DX-KEY-LED2
186946

Teclado OLED para los convertidores de frecuencia DB1, DA1 y DC1 DX-KEY-OLED
169133

Convertidor de interfaz USB/RS485 para la conexión al PC de los convertidores de frecuencia DB1, DA1, DC1  
.

DX-CBL-PC-3M0
744-A3036-00P

Accesorios

Descarga de software

drivesConnect

El software drivesConnect es una potente herramienta de 
puesta en marcha de escritorio, tanto para el DB1 como para 
toda la familia PowerXL. Además de la parametrización, el 
software también permite realizar diagnósticos adicionales 
a través de la función scope/data logger. Con esta función, 
valores como la tensión y la intensidad del motor durante el 
funcionamiento pueden controlarse y registrarse durante el 
funcionamiento.

Descargar   
aplicación móvil  
drivesConnect 



Categoría

 Tensión de alimentación (+/- 10%) 1~ 200 - 240 V 3 ~ 380 - 480 V
 Rendimiento del motor 0,37 - 1,5 kW (FS1) 0,75 - 1,5 kW (FS1)

2,2 - 4 kW (FS2)
 Filtro EMC EN61800-3 (categoría C1/C2/C3)
 Transistor de frenado FS1: - FS2: disponible
 Comunicación (integrada) CANopen, Modbus RTU
 Clase de protección IP20
 Placa fría Sí
 Temperatura ambiente De -10°C a +60°C (sin reducción de potencia)
 Pantalla/Teclado Teclado remoto (opcional)

Datos técnicos

Categoría

Aprobaciones CE, UL, IEC, EAC

El convertidor de frecuencia DB1, con sus aprobaciones, es  
apto para su uso en todo el mundo.
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Resumen de datos

Dimensiones
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La misión de Eaton es mejorar la calidad de vida y el medio 
ambiente a través del uso de tecnologías innovadores en la 
gestión de la energía y servicios. Proporcionamos soluciones 
sostenibles que ayudan a nuestros clientes a manejar  
eficazmente los sistemas eléctricos, hidráulicos y mecánicos 
de forma más segura, más eficiente y más fiable. Los ingresos 
de Eaton en 2019 fueron de 21.400 millones de dólares, y 
vendemos productos a clientes en más de 125 países. Tenemos 
aproximadamente 95.000 empleados.

Para obtener más información, visite www.eaton.com

Eaton se reserva el derecho a realizar cambios en los productos, 
en la información y en los precios contenidos en este documento, 
así como los errores y omisiones. Solo las confirmaciones de 
pedido y la documentación técnica de Eaton son vinculantes. Las 
fotos y las imágenes tampoco garantizan un diseño o funcionalidad 
específicos. Su uso en cualquier forma está sujeto a la aprobación 
de Eaton. La misma norma es aplicable a las marcas comerciales (en 
especial Eaton, Moeller y Cutler-Hammer). Se aplican los Términos 
y Condiciones de Eaton, como se hace referencia en las páginas de 
Internet de Eaton y en las confirmaciones de pedidos de Eaton.

Eaton Industries (Spain) S.L.
Plaça Europa 9-11, 2ª planta
08908 Hospitalet de Llobregat,  
Barcelona, España

© 2021 Eaton
Todos los derechos reservados
Cod. 072000027
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Eaton es una marca registrada.
El resto de marcas registradas son propiedad  
de sus respectivos propietarios.


