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用于伊顿断路器欠压脱扣器的延时欠压模块

警告
(1) 只有具备电气资格的人员才能操作此设备。
(2) 如断路器不能被搬移至安全的工作地点，则务必始终断开一次和二次回

路电源。
(3) 抽出式断路器需摇至断开位置。
(4) 所有断路器均需处于分闸状态，机械弹簧需释能。
若违反此说明手册中的这些程序，会导致人员伤亡或财产损失。

 警告
应遵守本操作说明书及产品标签上规定的操作说明。请注意以下五点安全规
则：
–  断电；
–  确保装置不能意外重启；
–  确保与电源隔离；
–  接地及短路；
–  遮盖或为临近带电部件提供屏障
断开设备电源。在设备维修期间，仅可使用正规渠道获得的备件。在维修和
更换时，必须严格遵守规定的维修间隔及说明，以避免人身伤害及开关板损
坏。

图1. 

TIME DELAY
UNDERVOLTAGE MODULE
120VAC

CAT. #MTDUVR 120V
For use with Magnum / IZM Circuit Breaker UVR
CAT. #MUVRA (110-127 VAC)
And for use on 
MCCB UVR marked (110-127 VAC)
As per I.L. 5721B33

TIME DELAY
UNDERVOLTAGE MODULE
230VAC

CAT. #MTDUVR 230V
For use with Magnum / IZM Circuit Breaker UVR
CAT. #MUVRR (208-240 VAC)
And for use on 
MCCB UVR marked (208-240 VAC)
As per I.L. 5721B33

用于Magnum DS、Magnum、NRX 系列、IZM26、IZM9、IZMX和选定塑壳断路器的延时欠压模块
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第1部分：延时欠压模块概述

延时欠压模块（见图1）采用交流输入电压，通过二极管桥对其进行

整流以提供直流输出。该远程安装装置的功能是将其可用电压传递

到安装有欠压脱扣（UVR)附件的断路器上。此外，在电压丢失或低

电压条件下，它会保持存储电容器的能量，以提供长达两秒的临时

电压。延时设置由用户通过将所选引脚桥接在一起的跳线来选定。

当线路电压用于模块时，电源开启绿色LED亮起。该模块设置为DIN
导轨安装。

： 注 连接头J2的左侧端子具有正极性，但是，由于断路器的UVR附
件具有全波桥式整流器输入电路，因此客户接线时无需担心。

标准

延时欠压模块是得到美国保险商实验室(UL)和加拿大标准协会(CSA)
基于文件E52096Sp认证的元件。

该装置还符合IEC 61000-4-5浪涌抗扰度测试要求并带有CE认证标

志。

第2部分：额定值和设定值

欠压模块可用于伊顿空气断路器和塑壳断路器。

欠压模块适用于50/60Hz的电源频率，并需要一个延时欠压模块断路

器。

欠压模块可与标记为110-127VAC的伊顿欠压脱扣器组合使用。同

样，欠压脱扣模块也可与标记为208-240VAC的伊顿欠压脱扣器组合

使用。

表1. 可用的延时模块

延时欠压模块 所需的断路器欠压脱扣器 时间设定值

120V AC 110-127V AC 0.1s; 0.5s; 1.0s; 2.0s

230V AC 208-240V AC 0.1s; 0.5s; 1.0s; 2.0s

将欠压模块连接到需要传感的电压时，使用一个五脚的Phoenix插入

式连接头。并非所有引脚都在线束内使用。连接头随模块提供。如

果再次订购连接头时，请使用以下订货号：

• 从模块到电压的连接头：订货号1835122

• 从欠压脱扣器到模块的连接头：订货号1835106

设定值

所需的延时设置由用户选择，方法是将跳线穿过所标记的引脚矩阵

（见图2）。提供该跳线。出厂时的默认时间为0.1秒。如跳线未安

装，则时间设置将为0.1秒。

第3部分：安装

欠压模块的外形图参见图2。公制尺寸在括号中显示。DIN导轨安装

是通过将模块挂在导轨的上部凸缘，然后推动底部将其卡装到导轨

的下部凸缘来实现的。初始安装时要力量适度。在拆卸模块时，将

螺丝刀压在模块侧面和底部的两个延伸支脚来完成拆卸。将工具插

入凹槽，可顶住塑料外壳的咬合处，使远离DIN导轨。（见图2右视

图）。
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第4部分：接线

接线图如图3所示。该方案基本上是“输入”到模块，“输出”到

UVR。对于Magnum、IZM或 Mini Vac 断路器，为二次触点A-7和
A-8。纯铜电线必须为#14规格(1.63mm2)或#16规格(1.22mm2)且额

定温度为75°C。

图3中所示的替代接线方案展示了常闭按钮如何与连接到断路器UVR
附件的一根引线串联安装的。在按下时，此按钮将欠压跳闸，而无

任何延时。该按钮在250VDC触点额定值下，需要3A电流。

图2. 

CAT. #MTDUVR 120V
For use with Magnum / IZM Circuit Breaker UVR
CAT. #MUVRA (110-127 VAC)
And for use on 
MCCB UVR marked (110-127 VAC)
As per I.L. 5721B33
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图3. 
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替代（按钮）方案
局部图

注：

1. 标称控制电压：120 VAC（120VAC延时模块）、230 VAC（230 VAC延时模块）

2. 延时欠压脱扣模块使用DIN导轨安装。连接头类型为插入式Phoenix。电源为5针，

订货号#1835122；欠压脱扣器是3针，订货号#1835106

3. 替代方案采用“常闭”按钮，在按下该按钮时，可立即跳闸

4. 接线到断路器二次触点，可进行欠压脱扣

延时欠压模块至欠压脱扣器的接线图
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备注：
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免责条款及责任限制

本手册所含之信息、建议、描述及安全符号皆基于伊顿集团（以下

称“伊顿”）的经验及判断，无法涵盖所有可能性。如果需要更多

信息，应咨询伊顿销售办事处。

本手册所涉产品之销售，受伊顿相关销售政策或其他伊顿与购买方

之间的合同协议中所述之条款及条件的限制。

除了双方现有协议中特别约定之外，本手册没有表示或暗示任何谅
解、协议及保证，包括适于特定目的或试销性之保证。应将合同约
定视为所有伊顿承担的责任。本手册之内容不应构成双方合同的一
部分，或旨在修改双方间的任何合同。

在任何情况下，伊顿公司都不对购买者或用户的以下情况负责：包

括侵权（包括过失），严格责任或其它任何特殊的，间接的，附带

的或造成的破坏或损失，包括但不限于设备，工厂或电力系统使用

中损坏或丢失，资本成本，功率损耗，使用现有电力设施的额外费

用，客户由于使用本文所包含信息，建议和描述而造成的对购买方

或用户的索赔。

本手册所含信息如有变更，恕不另行通知。
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