
气体绝缘环网柜

RVAC
专业配网
安全稳定

SERIES



全球商业动力之源

伊顿公司顺应当今世界瞬息万变的需求，为成百上

千种产品提供动力解决方案。

我们服务全球用户，秉承可持续发展的理念，为建

筑，飞机，卡车，汽车，机械企业的发展提供动力

支持及管理。

新一代运输方式

更高的展望

以实力为后盾

为绿色建筑及企业供电

“ ”

UPS

汽车汽车

宇航宇航

卡车

液压液压

电气电气
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为全球提供完整的中压开关装置解决方案

钣

Westinghouse DCBU, Cutler Hammer,MEM

Holec

IEC NEMA / ANSI GB / DL UL

IEEE KEMA CSA

中压开关技术
源自伊顿核心科技

伊顿公司一直致力于打造在设计、制造及销

售安全、可靠、高效的中压配电设备，产品

符合IEC，ANSI和GB/DL标准的规定。
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RVAC

1995

RVAC SF6

SF6

RVAC

IP67

RVAC

1942

200

RVAC 环网柜
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发电厂
矿业

重工业

总站

基础设施

绿色能源

绿色能源

海上船舶业

配电变电站

商业建筑

变电站

商铺和写字楼

民用

发电

加工业

工业

解决方案及服务体系

发电厂
矿业

重工业

总站

发电

绿色能源

业海上船舶业

字楼商铺和写字

民用

务体系解决方案及服务

适用于智能电网

使用安全

•

•

•

•

•

经济环保的理念

•  

•  /

•  0.05%/ 30

•  SF6

使用便捷

•

•

•

•

RVAC 环网柜结构特点

模块化设计，配置灵活

• ,

•

•

全天候，环境适应性强
•  SF6

•  IP67 COOPER

操作安全

• GB DL

• GB3906

• ISO9001

•

•



5

•  

• 90 1967

15kV-12kA 

•

• 250

• 500

•

•  SF6
•  SF6

•  IP67 COOPER

•  0.05%/ 30
•  

主要元器件

负荷开关

SF6气体绝缘系统

真空技术特点 

•

•

•

•
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容性电压检测系统，用于验证是否

安全隔离电源

RVAC

逻辑性机械及电气联锁防止误操作

RVAC

只有当关上电缆室柜门时才能操作

设备至送电位置

密封箱体设计，有效防止外部物体

误入

RVAC

人性化设计

RVAC

出厂检验

ISO9001

防内部燃弧理念

GB3906

RVAC

RVAC

产品特点

RVAC

计算机仿真设计

磁场分析

电场分析

气体运动分析

机械强度分析

气体压力分析

机械运动分析

RVAC



7

密封箱体的优点

•
•
• IP67

紧凑型设计优点
•
•
•

计算机仿真设计

•
•
•
•
•
•

智能电网兼容

•
•
•

•
•
•

主要性能特点

灵活的解决方案
•
•

“K” “T” “V” 

“L(k)” “L(v)” “M” “PT”

”B”
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设备选型

提升柜 (B单元)

负荷开关柜（K单元）

标准配置

SF6

C

可选配置

C

标准配置

SF6

C

可选配置

C

额定电压 (kV)

12

24

宽 (mm)

350

370

深 (mm)

784

870

高 (mm)

1450

1400

重量 (kg)

120

150

12

24

350

370

784

870

1450

1400

100

110

12 370

630

630

1250 870 1470 108

额定电压 (kV) 额定电流 (A) 宽 (mm) 深 (mm) 高 (mm) 重量 (kg)
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熔断器外形尺寸

( GB15166.2 )

A 34

A+68

OD O4
5

30max( )

50 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250

6.3 10 16 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125

负荷开关熔断器组合电器柜（T单元）

标准配置

SF6

C

可选配置

熔断器选型说明

标准型号

XRN-T/12
额定电压 (kV)
12

XRT1-24 24

熔体额定电流 (A)
3.15  6.3  7.5  10  16  20  25  31.5  40

50  63  80

100  125

长度A (mm)
292

292

292

直径D (mm)
51

66

76

3.15 6.3 7.5 10 442 51

16 20 25 31.5 442 66

40 50 63 80 442 76

熔断器-变压器选型对照

额定电压 (12kV)

 (KVA)

 (A)

40 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250

3.15 6.3 10 10 16 16 20 25 31.5 40 50 63 80

额定电压 (24kV)

 (KVA)

 (A)

额定电压 (kV)

12

24

宽 (mm)

350

370

深 (mm)

784

870

高 (mm)

1450

1400

重量 (kg)

150

180
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额定
电压 (kV)

额定
电流 (A)

短路
电流 (kA)

12

12

12
24

宽
 (mm)

350(420)

420

630

1250

630

630
520

520

20

20/25

25

25

深
 (mm)

784

784

870

870

高
 (mm)

1450

1450

1470

1400

重量
 (kg)

220

230

300

250

断路器柜（V单元）

标准配置

SF6

C

可选配置

母线分段柜 (Lk单元)

额定电压 (kV)

12

24

宽 (mm)

480

480

深 (mm)

784

870

高 (mm)

1450

1400

重量 (kg)

135

150

断路器型L(v)

断路器型L(k)

12

24

600

600

784

870

1450

1400

350

375

12 740

630

630

1250 870 1470 450

标准配置
 ( Lk)

 ( Lv)

 ( Lv)

SF6

可选配置

 ( Lv)

C

额定电压 (kV) 额定电流 (A) 宽 (mm) 深 (mm) 高 (mm) 重量 (kg)
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M单元

额定电压 (kV) 额定电流 (A)

12

24

宽 (mm)

750

800

深 (mm)

830

1050

高 (mm)

1480

1500

重量 (kg)

200

12

630

630

1250 750 900 1470 270

300

计量柜（M单元）

可选配置标准配置

额定电压 (kV)

PT单元

12

24

宽 (mm)*

480(600)

520

深 (mm)

784

870

高 (mm)

1450

1400

重量 (kg)

250

290

电压互感器柜（Kpt单元）

可选配置

 ( Kpt)

 ( Kpt )

C

标准配置

SF6

* PT
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PBD断路器保护装置

保护功能

•

•

•

•

•

•

•

测控功能

•

•

•

PSW自供电型保护装置

PSW100 CT
10kV ONT-W

CT

PSW100保护功能

•  ANSI 50/51

•  ANSI 50/51

•  ANSI 50/51

•  ANSI 50N/51N



绝缘帽

熔断器适配器
24kV + T 12kV

13

主要配件

LED

带电指示器

带电指示器

•

•

故障指示器

故障指示器

•

•

3 6
ISO9001-2000

COOPER 电缆附件
•

连接器型套管座
RVAC

连接母线

终端密封件

连接方式
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RVAC 技术参数

IEC62271-1 
IEC62271-103 
IEC62271-102
IEC62271-200
IEC62271-100 
IEC62271-105
GB3906
GB3804
GB16926
GB1984
DL/T 593
DL/T 402
DL/T 404
DL/T 486

1kV 52kV

1kv 52kv

1kv 52kv -
3.6kV 40.5kV
3.6kV 40.5kV

-

3.6kV 40.5kV

RVAC严格按照IEC、GB及DL相关标准设计
主要遵循的标准如下：

项目 单位

kV
kV
kV-1min
Hz
Mpa

kA/s

pC

A
kA/s
kA

A
kA
kA/s

A
kA
kA

kA/s

A
kA
A

参数数值

常规

SF6
SF6

 (IAC)

母线系统

负荷开关单元

断路器单元

熔丝组合电器单元

注：* ** 

12
95/110
42/48
50
0.03
0.05%/
AFLR 20-1
IP67
IP41/IK10
IP2XC

10 (1.2Ur)

630 (1250*)
20-4 (25*-4)
50 (63*)

630
50 (63*)
20-4 (25*-4)
M1 5000 
M1 3000 
E3 100  (200* )

630 (1250*)
20 (25*)
50 (63*)
C2
M2 10000 
M1 3000  (5000* )
M1 3000 
30 E2
20-4 (25*-4)
O-0.3s-CO-180s-CO

125**
31.5/80 ( )
1750 (1850*)

24
125/145
65/79
50
0.04
0.1%/
AFLR 20-1
IP67
IP4X
IP2X
≤20 (1.2Ur)

630
20 (25*)
50

630
50
20-4
M1 5000 
M1 3000 
E3 100  (200* )

630
20 (25*)
50 (63*)
C2
M2 10000 
M1 3000
M1 3000 
30 E2
20-4 (25*-4)
O-0.3s-CO-180s-CO

100**
31.5/80 ( )
1400



RVAC 外形尺寸

12kV产品系列

K 柜 T 柜

V 柜 M 柜

15

额定值 W

630A 20KA

1250A 25KA

D

784

870

H1

1450

1470

H2

1800

1810

630A 25KA

350*

520

420 784 1450 1800

额定值 W

630A

1250A

D

830

H1

1480

H2

1800750

900 1470 1810750

注：*12kV 420mm
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RVAC 外形尺寸

V 柜

520

17
40

COOPER

RVAC

       负荷开关柜操作说明
一、送电操作：

1、确认接地开关分闸；

2、操作手柄顺时针旋转主刀合闸，或按电动合闸按

钮电动合闸（电动时）。

二、停电操作：

操作手柄逆时针旋转主刀分闸，或按电动分闸按钮

电动分闸（电动时）。

三、检修操作：

1、确认上级电源停电，负荷开关处于分闸状态；

2、将手柄插入接地操作孔，逆时针旋转至接地合；

3、打开电缆室门进行检修操作；

4、检修完毕后，关闭电缆室门，将手柄插入接地操

作孔，顺时针旋转至接地分。

注意：必须严格按照安全操作规程操作。

COOPER POWER
                        SERIES

14
00

 870

60
4

24kV产品系列

K 柜 T 柜

370

COOPERCOOPER POWER
                        SERIES

RVAC

       负荷开关组合电器柜操作说明
一、送电操作：

1、确认接地开关分闸；

2、操作手柄顺时针旋转主刀合闸，或按电动合闸按

钮电动合闸（电动时）。

二、停电操作：
 顺时针旋转分闸旋钮主刀分闸，或按电动分闸按钮

电动分闸（电动时）。

三、检修操作：

1、确认上级电源停电，负荷开关处于分闸状态；

2、将手柄插入接地操作孔，逆时针旋转至接地合；

3、打开电缆室门进行检修操作；

4、检修完毕后，关闭电缆室门，将手柄插入接地操

作孔，顺时针旋转至接地分。

注意：必须严格按照安全操作规程操作。

14
00

17
40

14
00

17
40

 870

72
5

 870370

COOPER POWER
                        SERIES COOPER

RVAC

       负荷开关柜操作说明
一、送电操作：

1、确认接地开关分闸；

2、操作手柄顺时针旋转主刀合闸，或按电动合闸按

钮电动合闸（电动时）。

二、停电操作：

操作手柄逆时针旋转主刀分闸，或按电动分闸按钮

电动分闸（电动时）。

三、检修操作：

1、确认上级电源停电，负荷开关处于分闸状态；

2、将手柄插入接地操作孔，逆时针旋转至接地合；

3、打开电缆室门进行检修操作；

4、检修完毕后，关闭电缆室门，将手柄插入接地操

作孔，顺时针旋转至接地分。

注意：必须严格按照安全操作规程操作。

45
2

柜 M

800 1050 

0
0

2
0

0
5

1
0
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基础安装示意图/推荐地基图

1. 4X40
2. 6
3. 6
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•  2mm

/

/

•  

3°

•  

•  

•  

•  RTU\DTU\FTU

•  EATON

•  

•  IP43 (IP54 )

• IK08

• IAC AFLR 20kA 1s

RVAC 系列户外型环网箱（开闭所）

RVAC EATON SF6 RVAC GRC\SMC

环网箱特点

• IAC AF



伊顿公司

280 3
: 200335

www.eaton.com.cn

336
467000

© 2022 

CHICA2020007A_CN(05-2022)

伊顿作为一家智能动力管理公司，致力于改善人类生活品质并提升环境

质量。无论是现在还是未来，我们承诺诚信经营、可持续发展和帮助客

户更好地管理动力。在电气化和数字化发展趋势的助力下，我们正在加

速推进全球向可再生能源转型，帮助解决最紧迫的动力管理挑战，为我

们的利益相关方及社会创造更多价值。伊顿公司成立自1911年，于纽交

所上市已近一个世纪。2021年，伊顿公司销售额达196亿美元，业务遍

布170多个国家。

伊顿公司于1993年进入中国市场，此后迅速发展其中国业务。2004年，

公司亚太区总部从香港搬至上海。在中国，伊顿公司现有约8,000名员工

和19家生产基地。

如需更多信息，敬请访问伊顿公司官方中文网站：www.eaton.com.cn
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